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Péticipé ovladaci prvky antibakterialni ocelové casti nerezove ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:
Termoplast, bidlicova Sed.
Pouzdro popf. zavitovy ¢ep z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Nerezova ocel bez povrchové Upravy.

Pouziti:

Antibakterialni vyrobky KIPP MEDI grip maji vysokou ucinnost proti velkému mnozstvi
Skodlivych mikroorganismdi, jako jsou bakterie, plisné, m.j. i multirezistentni bakterie
(napf. MRSA).

V pouzitém plastu jsou trvale navazané ¢astice mikrostfibra, které plisobi
antibakterialné, tim je dana tcinnost po cely Zivotni cyklus vyrobku.

Zplisob ucinku:

Na povrchu vyrobku je prostrednictvim stfibrnych iontd G¢inné nicen rist Skodlivych
mikroorganismi, pfitom probihd neustalé redukovani pfitomnych zarodk{ na
vyrobcich MEDI grip (zkouSeni a potvrzeni akreditovanou zkuSebni laboratofi).

Mezi cykly Cisténi je riziko infekce pfi kontaktu s témito vyrobky znacné nizsi.

Prednosti:
0Odolné proti vihkosti a Cisticim prostiedkim (pfi desinfekci), Zadné toxické vedIejsi
ucinky.

Pouziti:

Montaz na stroje, pfistroje a zafizeni a rovnéz do vybaveni pouzivanych v oblastech
se zvySenymi hygienickymi pozadavky (napf. v nemocnicich, lékafskych praxich,
rehabilitacni oblasti, ve vyrobé potravin), pouZiti ve vefejnych oblastech, resp. v
oblastech se silnou frekvenci vyskytu osob (napf. pecovatelské ustavy, jesle).
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Piehled zbhozi

Objednaci cislo Provedeni D D1 D2 D3 H H1 H2 T L
K0255.1263101144 K M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 14 -
K0255.1263101144X20 L M10 63 28 35,5 44 22,5 14,5 - 20
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