Sady spojek centralni typ B

Popis zbozi/obrazky produktu

00

90°
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Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Pozinkovano.

Upozornéni:

Sady spojek jsou vhodné pro pravouhlé spojeni dvou hlinikovych profil(i. Sady
spojek umoziuji libovolné umisténi profilii. Profilové drazky, které jsou vzajemné

v pravém uhlu, ziistanou voIné. Plo$né prvky tak Ize bez dal$iho obrabéni umistit do
profilovych drazek.

spojek mély pouzivat pouze v kombinaci s ploSnymi prvky a malo zatizenymi
konstrukcemi.

Nizka narocnost obrabéni. Pro montaz se musi vyvrtat otvor do jednoho z profilQi.

Diky niz8imu prdméru ¢epl se pitom nenarusi drazka a miize se kompletné zakryt
krycim profilem.
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Sady spojek centralni typ B

Vykresy
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Piehled zbozi
Sady spojek centralni, typ B
Objednaci ¢islo Typ Sitka Provedeni A D2
drazk
K1035.1000 B 10 . 0° 22,5 9,8
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Sady spojek centralni typ B

Prehled zbozi

Objednaci cislo Typ Sirka Provedeni A D2
drazky
K1035.1090 B 10 90° 22,5 9,8
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