Pruzné opérky se stavovym snimacem

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Pouzdro, tlacny Cep a pruZina z oceli.
Indukéni bezdotykovy spinac.

Provedeni:
Brynyrovano. Tlacny Cep kaleny.

Upozornéni:

Pomoci zabudovaného koncového spinace je mozné vyslat elektricky fidici signal.
Napéti: U=10-30V DC

Proud: | max. = 200 mA

Pracovni teplota: -25 °C — +70 °C

Ochrana: IP 67

Bezpecnost:
Pruzné opérky se stavovym snimacem nelze pouZit pro zajiSténi bezpecnosti osob.

0Odkaz na vykres:
3) Kabel @ 3,5 mm; délka cca2 m
4) Svételna dioda

BN = hnéda
BK = Cerna
BU = modra

Pfiklad pouZiti testu polohy:
Pol. 1: Soupatko je v zasunuté poloze
Pol. 2: Soupatko je ve vysunuté poloze
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[ ]
Pruzne operky se stavovym snimacem
Prehled zbozi
Pruzné opérky se stavovym snimacem
Objednaci Cislo Provedeni 2 D DI H L L1 Spinaci kontakt Sila pruziny Sila pruziny
od zdvihu H1 zaGatek konec
F1ccaN F2 ccaN
K0656.5061 otevreny M6 27 2 27 3 1,2-1,6 7 20
K0656.5081 otevieny M8 4 2 29 3 12-18 15 30
K0656.5101 otevieny M10 45 3 36 4 22-28 26 44
K0656.5062 zavreny M6 27 2 27 3 1,2-1,6 7 20
K0656.5082 zavieny M8 4 2 29 3 1,2-18 15 30
K0656.5102 zavieny M10 45 3 36 4 2,2-28 26 44
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