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Pruzné opérky s vnitfnim Sestihranem a tlacnym éepem, dlouhé

provedeni
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro z oceli tfidy pevnosti 5.8.
Tlacny Gep z oceli.

Pruzina pruzinova ocel tf. D.

Provedeni:
Brynyrovano. Tlacny Cep kaleny.

Upozornéni:
Tento tlacny prvek se pouziva prevazne jako opérny kolik nebo pruzna zarazka pfi
vyrobé nastroj.

Odkaz na vykres:
1) Zalepeny zavitovy Cep

Zakfiveni ramen
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Pruzne operky s vnitrnim Sestihranem a tlacnym cepem, dlouhe
provedeni
Vykresy
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Prehled zboZi
Pruzné opérky s vnitinim Sestihranem a tlacnym ¢epem, dlouhé provedeni
Objednaci ¢islo D D1 D2 L L1 HT T N S Sila pruziny Sila pruziny Objednaci Cislo
zacatek konec MontéZzniho klice
FilccaN F2ccaN
K0657.608X30 M8 35 62 30 10 6 - 1,4 12 25 8 20 K0317.908
K0657.608X40 M8 35 62 40 20 8 - 14 12 25 10 28 K0317.908
K0657.608X50 M8 35 62 50 30 10 - 14 12 25 12 38 K0317.908
K0657.608X60 M8 35 62 60 40 15 - 14 12 25 15 45 K0317.908
K0657.610X40 M0 4 8 40 10 8 - 14 16 3 12 30 K0317.910
K0657.610X50 M0 4 8 50 20 10 - 14 16 3 16 46 K0317.910
K0657.610X60 M0 4 8 60 30 15 - 14 16 3 20 55 K0317.910
K0657.610X80 M0 4 8 80 50 20 - 14 16 3 25 65 K0317.910
K0657.612X50 M2 6 96 50 20 10 - 2 2 4 20 50 K0317.912
K0657.612X60 M2 6 96 60 30 15 - 2 2 4 25 76 K0317.912
K0657.612X80 M2 6 96 8 50 2 - 2 2 4 35 102 K0317.912
K0657.612X100 M2 6 96 100 70 25 - 2 2 4 40 102 K0317.912
K0657.616X60 M6 75 134 60 30 12 - 25 25 5 30 64 K0317.916
K0657.616X80 M6 75 134 80 50 20 - 25 25 5 30 110 K0317.916
K0657.616X100 Mi6 75 134 100 70 30 - 25 25 5 30 120 K0317.916
K0657.616X120 M6 75 134 120 90 40 - 25 25 5 20 130 K0317.916
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Pruzné opérky s vnitinim Sestihranem a tlaénym ¢epem, dlouhé

provedeni
Prehled zbozi
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