Aretacni ¢epy z oceli nebo z nerezové oceli, s plastovym hribovitym

uchytem a pojistnou matici
Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Ocelové provedeni:
Zavitovy kolik a aretacni kolik z automatové oceli.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik, kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik, nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4305.

HFibovity Gchyt, tmavoSedy termoplast.

Provedeni:

Ocelové provedeni:

Zavitové pouzdro brynyrovano.

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Zavitové pouzdro bez povrchové Upravy.

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Kinn

Aretacni Cepy se uzivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pfitnymi silami. Teprve az po ruénim vysunuti ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu. Bude-li aretacni kolik po delSi dobu vysunut a je-li tfeba zabranit jeho

zpétnému zapadnuti, pak je tfeba zvolit provedeni G resp. provedeni D.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
PrisluSenstvi:

Distancni krouzky K0665
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Piehled zbozi
Objednaci ¢islo  Provedeni Materidl Aretacni kolik D D1 D2 L L1L2L3 Zdvih SW1 SW2 Fx30° Silapruziny Sila pruziny
zakladni S zaGatek konec
téleso Fi1ccaN F2 ccaN
K0339.2105 B ocel kalena 5 MiOx1 214717 715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.2206 B ocel kalena 6 MiI2x1,5 255620 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.2308 B ocel kalena 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.2410 B ocel kalena 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
K0339.02105 B nerezova ocel kalena 5 Miox1 214717 715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.02206 B nerezova ocel kalena 6 M12x1,5 255620 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.02308 B nerezova ocel kalena 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.02410 B nerezova ocel kalena 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
K0339.12105 B nerezova ocel netvrzeno 5 Miox1 214717 715 5 13 17 1,3 5 12
K0339.12206 B nerezova ocel netvrzeno 6 MiI2x1,5 255620 8 17 6 14 19 1,8 6 14
K0339.12308 B nerezova ocel netvrzeno 8 Mi6x1,5 3374261023 8 19 24 2,3 15 35
K0339.12410 B nerezova ocel netvrzeno 10 M20x1,5 3380281225 10 22 30 2,8 15 34
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Prehled zbozi
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