Presné aretacni ¢epy z oceli, s plastovou kulovou hlavici a kuzelovym

aretaénim ¢epem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.
Kulova hlavice z termoplastu.

Provedeni:
Tvrzeno a brouSeno, kulova hlavice, koncovka antracitova.

Upozornéni:

Aretaéni ¢epy a pouzdra tvofi optimalni kombinaci pro rychlé ustaveni a zafixovani.
Diky preciznimu provedeni aretacniho ¢epu a pouzdra je pfi spojovani dvou elementil
dosazeno vysoké opakované presnosti.

Technické pokyny viz montazni navod.
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Piehled zbozi
Presnostni aretacni ¢epy s kuzelovym aretaénim kolikem
Objednaci éislo  Provedeni  Provedeni2 D D1 D2 D3 L L1 L3 L5 L6 Zdvih Sila pruziny Sila pruziny Vnitfni zavit kulova koncovka
S zaGatek konec
FiccaN F2ccaN
K0359.010 A standard 1016 19 25 75 25 132531 6 19 29 M6
K0359.012 A standard 12 20 23 32 87 33 13 3 35 6 22 35 M8
K0359.016 A standard 16 25 28 40 1025 41,513 3 42 6 30 50 M10
K0359.020 A standard 20 30 33 40 110,5 41513 3 50 6 46 63 M10
K0359.025 A standard 2538 42 50 130 51 13 3 60 6 39 73 M10
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