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Pridrzna lanka

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Pridrzné lanko z nerezové oceli.
Svorka a kabelové ocko z hliniku.

Provedeni:
Pfidrzné lanko s plastovou povrchovou Gpravou.

Upozornéni:

Pomoci lanka a krouzku na kli¢ K0367 Ize fixaCni ¢epy s kuliCkou K0363, K0364,
K0641, K0366, K0642, KO790, KO791 jakoz i zastrény Cep K0365 zajistit proti
ztraceni. Pro upevnéni lanka slouzi Sroub M5.

Teplotni rozmezi: +80 °C.
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Piehled zbozi
Pfidrzné lanko
Objednaci ¢islo Provedeni L
K0367.0150 A 150
K0367.0200 A 200
K0367.0300 A 300
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Pridrzna lanka
Piehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni L
K0367.0500 A 500
K0367.1150 B 150
K0367.1200 B 200
K0367.1300 B 300
K0367.1500 B 500
K0367.2150 C 150
K0367.2200 C 200
K0367.2300 C 300
K0367.2500 C 500
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