(]
Kruhové zakladny s upeviiovaci konzolou ke stavitelnym nozkam ze ﬁ\p

zinkoveé slitiny
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Kruhova zakladny ze zinkoveé slitiny.
Protiskluzova podlozka z termoplastického elastomeru.

Provedeni:
Kruhové zakladny Cerné komaxitované.

Upozornéni:

Stavitelné nozky se skladaji z kruhové zakladny a rektifikacniho Sroubu. Kazdou
zakladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikacnim Sroubem.

Protiskluzova podlozka absorbuje vibrace a zabrariuje uvolnéni nebo sklouznuti
opérné nozky.

Prislusné rektifikaCni Srouby viz K0427.

Odkaz na vykres:
Provedeni C s otvory pro naSroubovani bez protiskluzové podlozky
Provedeni D s otvory pro naSroubovani s protiskluzovou podlozkou

Vykresy
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Kruhové zakladny s upeviiovaci konzolou ke stavitelnym nozkam ze ﬁ‘ﬂ

zinkoveé slitiny
Piehled zbozi

Kruhové zakladny s upeviiovaci konzolou ke stavitelnym nozkam ze zinkové slitiny

Objednaci Cislo Provedeni D H Zatizitelnost
max. kN
K0426.30801 C 80 18 35
K0426.40801 D 80 20 35
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