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Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ECO ze zinkoveé slitiny, nerezu

nebo plastové
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Kruhové zakladny z termoplastu, zinkové slitiny nebo nerezu 1.4305.
Protiskluzova podlozka z termoplastického elastomeru.

Provedeni:

Kruhova zakladna z ¢erného termoplastu.

Kruhové zakladna ze zinkové slitiny modfe pozinkovano.
Kruhova zakladna z nerezu bez povrchové upravy.

Upozornéni:

Stavitelné nozky ECO se skladaji z kruhové zakladny a rektifikacniho Sroubu. Kazdou
zakladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikacnim Sroubem.

Protiskluzova podlozka absorbuije vibrace a zabraruje uvolnéni nebo sklouznuti
opérné nozky.

Prislusné rektifikacni Srouby viz K0429.

Odkaz na vykres:
Provedeni A bez protiskluzové podlozky
Provedeni B s protiskluzovou podlozkou

Vykresy
o g
gD gD
Prehled zbozi
Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ECO ze zinkové slitiny
Objednaci éislo Provedeni Material D H Zatizitelnost
zékladni max. kN
téleso

K0428.10301 A zinek 30 1,5 16
K0428.10401 A zinek 40 12 18
K0428.10501 A zinek 50 14,5 20
K0428.20301 B zinek 30 13,5 16
K0428.20401 B zinek 40 14,5 18
K0428.20501 B zinek 50 17,5 20
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Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ECO ze zinkoveé slitiny, nerezu

nebo plastové
Prehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni Materidl D H Zatizitelnost
zékladni max. kN
téleso
K0428.10302 A nerezova ocel 30 11,5 22
K0428.10402 A nerezova ocel 40 12 24
K0428.10502 A nerezova ocel 50 14,5 26
K0428.20302 B nerezova ocel 30 13,5 22
K0428.20402 B nerezova ocel 40 14,5 24
K0428.20502 B nerezova ocel 50 17,5 26
K0428.10303 A termoplast 30 11,5 15
K0428.10403 A termoplast 40 12 15
K0428.10503 A termoplast 50 14,5 15
K0428.20303 B termoplast 30 13,5 15
K0428.20403 B termoplast 40 14,5 15
K0428.20503 B termoplast 50 17,5 15
Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ECO z nerezu
Objednaci ¢islo Provedeni D H Zatizitelnost
max. kN
K0428.10302 A 30 11,5 22
K0428.10402 A 40 12 24
K0428.10502 A 50 14,5 26
K0428.20302 B 30 13,5 22
K0428.20402 B 40 14,5 24
K0428.20502 B 50 17,5 26
Kruhové zakladny ke stavitelnym nozkam ECO, plastové
Objednaci ¢islo Provedeni D H Zatizitelnost
max. kN
K0428.10303 A 30 11,5 15
K0428.10403 A 40 12 15
K0428.10503 A 50 14,5 15
K0428.20303 B 30 13,5 15
K0428.20403 B 40 14,5 15
K0428.20503 B 50 17,5 15
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