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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení:
Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.

Výkresy
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Přehled zboží

Objednací číslo Provedení Materiál
komponenty

D D1 D2 H H2 H3 L

K0153.405X10 L ocel M5 25 10 17 9 7 10
K0153.405X15 L ocel M5 25 10 17 9 7 15
K0153.405X20 L ocel M5 25 10 17 9 7 20
K0153.406X10 L ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 10
K0153.406X15 L ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 15
K0153.406X20 L ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 20
K0153.406X25 L ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 25
K0153.406X30 L ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 30
K0153.408X15 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 15
K0153.408X20 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 20
K0153.408X25 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 25
K0153.408X30 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 30
K0153.408X40 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 40
K0153.408X50 L ocel M8 40 13,5 25 13 10 50
K0153.410X20 L ocel M10 50 19 32 17 12 20
K0153.410X25 L ocel M10 50 19 32 17 12 25
K0153.410X30 L ocel M10 50 19 32 17 12 30
K0153.410X40 L ocel M10 50 19 32 17 12 40
K0153.410X50 L ocel M10 50 19 32 17 12 50
K0153.410X60 L ocel M10 50 19 32 17 12 60
K0153.412X20 L ocel M12 63 19 37 18 12 20
K0153.412X25 L ocel M12 63 19 37 18 12 25
K0153.412X30 L ocel M12 63 19 37 18 12 30
K0153.412X40 L ocel M12 63 19 37 18 12 40
K0153.412X50 L ocel M12 63 19 37 18 12 50
K0153.412X60 L ocel M12 63 19 37 18 12 60
K0153.505X10 L nerezová ocel M5 25 10 17 9 7 10
K0153.505X15 L nerezová ocel M5 25 10 17 9 7 15
K0153.505X20 L nerezová ocel M5 25 10 17 9 7 20
K0153.506X10 L nerezová ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 10
K0153.506X15 L nerezová ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 15
K0153.506X20 L nerezová ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 20
K0153.506X25 L nerezová ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 25
K0153.506X30 L nerezová ocel M6 32 13,5 21 11 9,5 30
K0153.508X15 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 15
K0153.508X20 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 20
K0153.508X25 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 25
K0153.508X30 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 30
K0153.508X40 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 40
K0153.508X50 L nerezová ocel M8 40 13,5 25 13 10 50
K0153.510X20 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 20
K0153.510X25 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 25
K0153.510X30 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 30
K0153.510X40 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 40
K0153.510X50 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 50
K0153.510X60 L nerezová ocel M10 50 19 32 17 12 60
K0153.512X20 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 20
K0153.512X25 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 25
K0153.512X30 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 30
K0153.512X40 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 40
K0153.512X50 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 50
K0153.512X60 L nerezová ocel M12 63 19 37 18 12 60


