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Trubkové spojky s kloubovou nohou plast, s vnitfnim ozubenim

Popis zbozi/obrazky produktu
Popis

Material:

Termoplast.

Sroub s valcovou hlavou podle DIN 7984 a $estihranna matice podle DIN 985, z
oceli.

Provedeni:
Cerné.
Sroub s valcovou hlavou, Sestihranna matice, pozinkované.

Upozornéni:

Trubkové spojky s kloubovou patici s vnitfnim ozubenim Ize spojit s trubkovymi
spojkami s kloubovou patici s vnéjSim ozubenim (K0485) do jednoho kloubového
prvku.

Na vyzadani:
Umélohmotna svéraci paka pro upevnéni.
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Trubkoveé spojky s kloubovou nohou plast, s vnitfnim ozubenim
Vykresy
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| — 15° ozubeni

2 otvory v prirubé,
vystiedéné pri
K0487.18

Piehled zbhozi

Trubkové spojky s kloubovou nohou, plast, s vnitfnim ozubenim

Objednaci éislo A B © D E F G H K M N P R S T
K0487.18 5,3 (2x) 15 25 6,1 25 40 50 35 - 20 5 4,5 55 M6-DIN 985 5
K0487.30 6,5 (4x) 22 37,5 81 40 60 75 75 60 32,5 7,5 6,6 8,2 M8-DIN 985 7
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Trubkoveé spojky s kloubovou nohou plast, s vnitfnim ozubenim

Prehled zbozi
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