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Rychloupinac horizontalni s bezpeénostni pojistkou s vodorovnou patkou

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Ocel.

Uchyt z polyamidu.
Odjistovaci rukojet TPE.

Provedeni:
Nitrocementovano a erné oxidovano.
Uchopovy prvek modry, ¢erny nebo erveny.

Upozornéni:

Bezlidrzbova, kloubova pouzdra vysoké kvality. Neménna sila pfi otevirani a zavirani.
Optimalni stabilita je dosahovana kuZelovym upinacim ramenem profilu U. VCetné
uvnitf uloZeného ty¢ového zamykani s automatickou pojistkou.

Na vyzadani:
dal$i barevna provedeni Gchytd.

PrisluSenstvi:
K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
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Rychloupinaé horizontalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu

RAL 7021 RAL 5002  RAL 3020
A=0 A=1 A=3

1

Montazni Ghelnik pro celni
montaz (viz prisluSenstvi).

www.kipp.com - info@kipp.com 2/4

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG



Rychloupinaé horizontalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem
Vykresy
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Piehled zhozi

Rychloupinaé horizontalni s bezpecnostni pojistkou, s vodorovnou patkou a nastavitelnym p#itlaénym Sroubem

Objednaci cislo Barva Dérova Uhel rozevreni Uhel  Rucni Pridrzna Pfidrzna Upinaci Upinaci Objednaci ¢islo
komponenty Sablona  pridrzného ramene  rozevieni  sila sila sila sila sila montazniho dhelniku
drzadla FHN FIN F2N F3N F4N
K0660.006101 ultramarin RAL 5002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008101 ultramarin RAL 5002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010101 ultramarin RAL 5002 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012101 ultramarin RAL 5002 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
K0660.006100 tmavoseda RAL 7021 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008100 tmavoSeda RAL 7021 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010100 tmavoSeda RAL 7021 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012100 tmavoseda RAL 7021 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
K0660.006103 bezpecnostni Cervena RAL 3020 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008103 bezpecnostni cervena RAL 3020 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010103 bezpecnostni cervena RAL 3020 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012103 bezpecnostni ervena RAL 3020 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
Objednaci ¢islo Barva M A Al A2 A3AM BBl B2 B3 B4B5 B6 C C2 D H H1 L L1
komponenty
K0660.006101 ultramarin RAL 5002 M6x35 26 3965 - - 2839 17,5 12523 25534 254 - 55 63,7 596 1933 60,5
K0660.008101 ultramarin RAL 5002 M8x45 26 44 9 - - 3145 21 16 2425511322 - 6,2 739 701 2304 749
K0660.010101 ultramarin RAL 5002 M10x55 41,559 85 - - 4359 26 19 3935565 40 - 88 948 83 286 1039
K0660.012101 ultramarin RAL 5002 M12x70 44 65 10 40 1 4267 28 21 40 3,5 56,5 52,3 13,5 8,5 104,8 101,6 321,3 122
K0660.006100 tmavoSeda RAL 7021 M6x35 26 3965 - - 2839 17,5 12523 25534 254 - 55 63,7 596 1933 60,5
K0660.008100 tmavoseda RAL 7021 M8x45 26 44 9 - - 3145 21 16 2425511 322 - 6,2 739 701 2304 749
K0660.010100 tmavoSeda RAL 7021 M10x55 41,559 85 - - 4359 26 19 3935565 40 - 88 948 83 286 1039
K0660.012100 tmavoSeda RAL 7021 M12x70 44 65 10 40 1 4267 28 21 40 3,5 56,5 52,3 13,5 8,5 104,8 1016 321,3 122
K0660.006103 bezpecnostni cervena RAL 3020 M6x35 26 3965 - - 2839 175 125 23 25534 254 - 55 63,7 596 1933 60,5
K0660.008103 bezpecénostni ¢ervena RAL 3020 M8x45 26 44 9 - - 3145 21 16 2425511 322 - 62 739 70,1 2304 749
K0660.010103 bezpecnostni cervena RAL 3020 M10x55 41,559 85 - - 4359 26 19 3935565 40 - 88 948 83 286 1039
K0660.012103 bezpecnostni cervena RAL 3020 M12x70 44 65 10 40 1 4267 28 21 40 3,5 56,5 52,3 13,5 8,5 104,8 101,6 321,3 122
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Rychloupinaé horizontalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem
Piehled zbozi
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