®
Rychloupinace vertikalni se svislou patkou a nastavitelnym pfitlacnym ﬁqt

Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.
Uchyt z polyamidu.

Provedeni:
Nitrocementovano a ¢erné oxidovano.
Uchopovy prvek modry, ¢erny nebo cerveny.

Upozornéni:
Bezudrzbova, kloubova pouzdra vysoké kvality. Neménna sila pfi otevirani a zavirani.
Optimalni stabilita je dosahovéana kuZelovym upinacim ramenem profilu U.

Na vyzadani:
dal$i barevna provedeni Gchytd.

Prisluenstvi:
K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Odkaz na vykres:
1) Dorazovy kolik poloha 1
2) Dorazovy kolik poloha 2
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Rychloupinace vertikalni se svislou patkou a nastavitelnym pfritlaénym

Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu
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Rychloupinace vertikalni se svislou patkou a nastavitelnym pfritlaGnym

Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu
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Piehled zbozi
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(
Rychloupinace vertikalni se svislou patkou a nastavitelnym pritlacnym
Sroubem
Piehled zbozi
Objednaci Barva Uhel rozevreni Uhel rozevreni Uhel rozevieni  Uhel rozevreni Uhel rozevieni RucniPridrznaPridrznaUpinaciUpinaci
cislo komponenty pridrzného ramena pridrzného ramena pfidrzného ramena  drzadla drZadla sila sila sila sila sila
poloha 1 poloha 2 bez dorazu poloha 1 polona2 FHN FIN F2N F3N F4N
K0663.005001 ultramarinova modr RAL 5002 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750
K0663.006001 ultramarinova modf RAL 5002 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
K0663.008001 ultramarinova modr RAL 5002 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
K0663.010001 ultramarinova modr RAL 5002 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800
K0663.012001 ultramarinova modf RAL 5002 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800
K0663.005000 tmavoSeda RAL 7021 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750
K0663.006000 tmavoSeda RAL 7021 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
K0663.008000 tmavoSeda RAL 7021 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
K0663.010000 tmavoSeda RAL 7021 6° g7° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800
K0663.012000 tmavoSeda RAL 7021 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800
K0663.005003 bezpecnostni cervena RAL 3020 100° - 129° 64° - 100 750 1050 620 750
K0663.006003 bezpecnostni cervena RAL 3020 56° 83° 141° 46° 56° 160 1350 1650 920 1050
K0663.008003 bezpecnostni cervena RAL 3020 13° 93° 158° 26° 61° 190 2000 2800 940 1350
K0663.010003 bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 6° 97° 176° 19° 59° 250 2500 4500 1500 2800
K0663.012003 bezpecnostni cervena RAL 3020 11° 88° 164° 24° 60° 280 3000 5500 1400 2800
Objednaci cislo Barva Dérova M AAl A2 A3AA B Bl B2 B3 B6 C C2 D H L L1
komponenty Sablona
K0663.005001 ultramarinova modF RAL 5002 2 M5x25 1625 45 14 1 81 4,1 132 92 225 298 55 4,5 1192 656 35
K0663.006001 ultramarinova modr RAL 5002 3 M6x35 1429 7 12 - 10,2 52 17,5 12,5 43,5 376 5555 169 86,5 53
K0663.008001 ultramarinova modf RAL 5002 3 M8x45 2139 9 19 - 102 52 20,6 156 41,5 49 6,5 6,8 2004 107 62
K0663.010001 ultramarinova modf RAL 5002 2 M10x55 3250 8 27 35 141 71 255 185 47 62,3 13 9 2474 153 95
K0663.012001 ultramarinova modr RAL 5002 5 M12x70 3253 105 - - 14171 28 21 47 698 9 8,8 2655 1735 1135
K0663.005000 tmavoSeda RAL 7021 2 M5x25 1625 45 14 1 8,1 4,1 132 92 225 298 55 4,5 1192 656 35
K0663.006000 tmavoSeda RAL 7021 3 Méx35 1429 7 12 - 10,2 52 17,5 12,5 43,5 376 5555 169 865 53
K0663.008000 tmavoSeda RAL 7021 3 M8x45 2139 9 19 - 10,2 52 20,6 156 41,5 49 6,5 6,8 2004 107 62
K0663.010000 tmavoSeda RAL 7021 2 M10x55 3250 8 27 35 141771 255 185 47 623 13 9 2474 153 95
K0663.012000 tmavoSeda RAL 7021 5 M12x70 3253 105 - - 14171 28 21 47 698 9 8,8 2655 1735 113,5
K0663.005003 bezpecénostni Gervena RAL 3020 2 M5x25 1625 45 14 1 871 4,1 132 92 225 29,8 55 4,5 1192 656 35
K0663.006003 bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 3 M6x35 1429 7 12 - 10,2 52 17,5 12,5 435 376 5555 169 865 53
K0663.008003 bezpecnostni cervena RAL 3020 3 M8x45 2139 9 19 - 10,2 52 20,6 156 41,5 49 6,5 6,8 2004 107 62
K0663.010003 bezpecénostni Gervena RAL 3020 2 M10x55 3250 8 27 3,5 141 71 255 185 47 623 13 9 2474 153 95
K0663.012003 bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 5 M12x70 3253 10,5 - - 14171 28 21 47 698 9 88 2655 173,5 1135
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