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Zapadkove uzavery s rukojeti tvaru T

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro a matice ze zinkového odlitku.
Uchytka ve tvaru T uméla hmota PA6 GF 30.
Ploché tésnéni guma.

Jazycek z oceli.

Provedeni:

Pouzdro a matice pochromované.
Uchytka ve tvaru T éerna.
JazycCek pozinkovany.

Upozornéni:

Zapadkové uzaveéry s rukojeti tvaru T. PouZitelné vpravo nebo vlevo s uzaviraci
drahou 90°. Zapadkovy uzavér Ize zabudovat v pfedbézné smontovaném stavu.
Upeviiovaci matice je na jedné strané zhotovena jako uzemfiovaci matice s
prichytkami.

Chranéno proti vodé a prachu podle IP65.
Uzamykatelné zapadkové uzaveéry se vzdy dodavaji se 2 klici. KIi Ize vytahnout v
obou polohach (oteviené a zaviené). Zamykani je provedeno tak, aby kazdy zamek

bylo mozné odemknout tim samym kliem (Euro kli¢ 5333).

Zapadku v pozadovaném provedeni je nutno objednat zvlast. Kazdou zapadku Ize
kombinovat s kazdym pouzdrem.

Vykresy

\

37,5

< \\L;:::;
B i v i
] —

Piehled zbozi

Zapadkové uzavéry s rukojeti tvaru T

Objednaci Cislo Ovlada¢ H SW
K0526.1183 Gchyt tvaru T 18,5 27
K0526.2183 (ichyt tvaru T, uzamykatelny 18,5 27
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Zapadkove uzavery s rukojeti tvaru T

Piehled zbozi

Zapadka pro zapadkové uzavéry
Objednaci éislo A L
K0523.135X165 16,5 35
K0523.135X185 18,5 35
K0523.135X205 20,5 35
K0523.135X225 22,5 35
K0523.135X245 24,5 35
K0523.145X045 45 45
K0523.145X065 6,5 45
K0523.145X085 8,5 45
K0523.145X105 10,5 45
K0523.145X125 12,5 45
K0523.145X145 145 45
K0523.145X165 16,5 45
K0523.145X185 18,5 45
K0523.145X205 20,5 45
K0523.145X215 215 45
K0523.145X225 22,5 45
K0523.145X245 24,5 45
K0523.145X265 26,5 45
K0523.145X285 28,5 45
K0523.145X305 30,5 45
K0523.145X325 32,5 45
K0523.145X345 34,5 45
K0523.145X365 36,5 45
K0523.145X385 38,5 45
K0523.145X405 40,5 45
K0523.145X425 42,5 45
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