Zapadkove uzavery se stupiovitou zapadkou

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Upozornéni:

Kinn

Zapadkové uzavéry se stupriovitou zapadkou se pouzivaji pfevazné u dvefi a
korpust, ktera vyzaduji vy$si pritlacny tlak tésnéni. Lze pouzit vpravo nebo vlevo.
Zavirani se pfitom uskute¢iiuje vzdy ve sméru hodinovych rucicek. Otacenim
ovladani doprava Ize utahovaci drahu postupné zvySit az na 9,5 mm pfi maximalnim

thlu otoCeni 270°.

Upeviiovaci matice je na jedné strané zhotovena jako uzemriovaci matice s

prichytkami.

Chranéno proti vodé a prachu podle IP65.

PfisluSenstvi:

Nastrckovy Kli¢ K0535

Odkaz na vykres:

Ovladani:

a) Ctyfhran 7 mm
b) Motylek 3 mm
¢) Motylek 5 mm

1) 0-krouzek
2) Adaptér
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Zapadkove uzavery se stupiovitou zapadkou

Vykresy
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Piehled zbozi

Zapadkové uzavéry se stupiiovitou zapadkou
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Zapadkove uzavery se stupnovitou zapadkou
Piehled zbozi
Objednaci Cislo Ovladac¢ A L S
max.
K0527.17301 Ctyfhran 7 mm 30-9,5 30 20
K0527.17401 Ctyfhran 7 mm 40-9,5 40 30
K0527.17501 Ctythran 7 mm 50-9,5 50 40
K0527.17601 Ctyfhran 7 mm 60 -9,5 60 50
K0527.43301 motylek 3 mm 30-9,5 30 20
K0527.43401 motylek 3 mm 40-9,5 40 30
K0527.43501 motylek 3 mm 50-9,5 50 40
K0527.43601 motylek 3 mm 60 -9,5 60 50
K0527.45301 motylek 5 mm 30-9,5 30 20
K0527.45401 motylek 5 mm 40-9,5 40 30
K0527.45501 motylek 5 mm 50-9,5 50 40
K0527.45601 motylek 5 mm 60 -9,5 60 50
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