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Pruzné opérky s drazkou a kuli¢kou, nerezové ﬂ\p

Popis zbozi/obrazky produktu

e Popis
Rost P
frei
Material:

Pouzdro 1.4305.
Kulicka 1.4034.
Pruzina 1.4310.

Provedeni:
LesSténo. Kuli¢ka tvrzena.

Aretace spinaci paky
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Prehled zbozi
Pruzné opérky s drazkou a kulickou, nerezové
Objednaci Gislo D D1 H L N Sila pruziny Sila pruziny
zatatek konec
F1ccaN F2ccaN
K0310.03 M3 15 0,4 7 0,4 15 3
K0310.04 M4 2,5 0,8 9 0,6 4 10
K0310.05 M5 3 0,9 12 0,8 6 1
K0310.06 M6 3,5 1 14 1 9 13

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Pruzné opérky s drazkou a kulickou, nerezové

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo D D1 H L N Sila pruziny Sila pruziny
zacatek konec
F1ccaN F2 ccaN

K0310.08 M8 5 1,5 16 1,2 15 30
K0310.10 M10 6 2 19 1,6 20 35
K0310.12 M12 8 2,5 22 2 30 55
K0310.16 M16 10 3,5 24 2,5 65 125
K0310.20 M20 12 45 30 2,5 80 160
K0310.203 M3 1,5 04 7 0,4 5 7

K0310.204 M4 2,5 0,8 9 0,6 12 22
K0310.205 M5 3 0,9 12 0,8 19 30
K0310.206 M6 3,5 1 14 1 28 40
K0310.208 M8 5 1,5 16 1,2 47 73
K0310.210 M10 6 2 19 1,6 66 100
K0310.212 M12 8 2,5 22 2 66 120
K0310.216 M16 10 3,5 24 2,5 90 180
K0310.220 M20 12 45 30 2,5 115 240
K0310.404 M4 2,5 0,8 16 0,6 4 10
K0310.405 M5 3 0,9 20 0,8 6 1

K0310.406 M6 3,5 1 25 1 9 13
K0310.408 M8 5 1,5 30 1,2 15 30
K0310.410 M10 6 2 35 1,6 20 35
K0310.412 M12 8 2,5 40 2 30 55
K0310.416 M16 10 3,5 45 2,5 65 125
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