Opérné kameny a viozky kruhoveé se zahloubenym otvorem

Popis zbozi/obrazky produktu
Popis

Material:

Provedeni K POM

Provedeni:

Provedeni K v bilé barvé.

Provedeni C, F nastrojova ocel
Provedeni E, O nerezova ocel

Provedeni C, F kalené a brynyrované.
Provedeni E kalené, , bez povrchové tpravy.

Provedeni O diamantovy povrch srovnatelny s brusnou zrnitosti 100.
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Piehled zbozi
Vlozky kulaté
Objednaci ¢islo Provedeni C Objednaci ¢islo Provedeni 0 Objednaci ¢islo Provedeni K Objednaci ¢islo ProvedeniE D2 D4 D5 T
K0385.110108 K0385.110105 K0385.110109 K0385.110102 10 34 6 5
K0385.110128 K0385.110125 K0385.110129 K0385.110122 10 34 6 5
- K0385.112105 - - 12 45 8 5,6
- K0385.112125 - - 12 45 8 5,6
K0385.112108 - K0385.112109 K0385.112102 12 45 9 5,6
K0385.112128 - K0385.112129 K0385.112122 12 45 9 5,6
K0385.116108 K0385.116105 K0385.116109 K0385.116102 16 55 1 6,6
K0385.116128 K0385.116125 K0385.116129 K0385.116122 16 55 11 6,6
K0385.120108 K0385.120105 K0385.120109 K0385.120102 20 66 1 7,6
K0385.120128 K0385.120125 K0385.120129 K0385.120122 20 66 11 7,6
K0385.125108 K0385.125105 K0385.125109 K0385.125102 25 66 11 7,6
K0385.125128 K0385.125125 K0385.125129 K0385.125122 25 66 11 7,6
Opérné kameny kruhové
Objednaci éislo Provedeni F D2 D4 L3
K0385.11210 12 4,5 10
K0385.11212 12 4,5 12
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Opérné kameny a vliozky kruhové se zahloubenym otvorem
Prehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni F D2 D4 D5 L3 T
K0385.11610 16 45 8 10 5,6
K0385.11612 16 4,5 8 12 5,6
K0385.12010 20 55 10 10 6,6
K0385.12012 20 55 10 12 6,6
K0385.12510 25 6,6 1 10 7,6
K0385.12512 25 6,6 11 12 7,6
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