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Magnety (ploché upinace) z SmCo, provedeni A

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Pouzdro ocel.
Magnetické jadro SmCo.

Provedeni:
Pouzdro pozinkované.

Upozornéni:
Ploché upinaci magnety, stinény systém. Ploché upinace s jadrem z SmCo maji tfi-
az pétkrat vysSi pfidrznou silu nez upinace z AlNiCo nebo z tvrdého feritu.

Teplotni rozsah:
max. 200 °C.

Odkaz na vykres:
1) pritlacna plocha

Vykresy

Piehled zbhozi

Objednaci éislo Provedeni D H Pridrzna

sila

N

K0550.01 A 6 +0,15 45 5
K0550.02 A 8 +0,15 45 1
K0550.03 A 10 0,15 4,5 20
K0550.04 A 13 0,15 45 40
K0550.05 A 16 0,15 45 60
K0550.06 A 20 0,15 6 90
K0550.07 A 25 +0,15 7 150
K0550.08 A 32 +0,20 7 220
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