Hvézdicové uchytky z biopolymeru podie DIN 6336

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Piehled zbozi

Hvézdicové uchytky z biopolymeru podle DIN 6336, vnitini zavit

Popis

Material:

Biopolymer. Pouzdro popf. zavitovy ¢ep ocel.

Provedeni:
Pouzdro, resp. zavitovy éep pozinkovany, modre pasivovany.

Pfirodni buk s bukovymi viakny nebo tmavoSedé zbarveny.

Prednosti:

Tento biopolymer je kompletné vyrobeny ze znovu dordstajicich surovin (neobsahuje

ropu).
Setfeni omezenych fosilnich zdrojd.
Dievéna vlakna pochazeji ze 100% z tuzemskych lesli v Némecku.

Viastnosti:

Dobra mechanicka pevnost (ovéreno zkouskou, s nejméné dvojnasobnou

bezpecnosti).

Biopolymer je recyklovatelny (srovnatelné s termoplasty).

Hodi se pro venkovni pouZiti (neni biologicky odbouratelny).
Dobra odolnost proti silnym kyselindm a louhdim.
Kratkodobé odolny proti alkoholtim, paliviim, mineralnim olejtim, tukdm.

H3

oy,

Objednaci ¢islo Provedeni Barva D DI D8 H H3 T
zékladniho
télesa

K0155.102051143 K pfirodni buk M5 32 14 20 10 10
K0155.10206143 K pfirodni buk M6 32 14 20 10 10
K0155.10208143 K pfirodni buk M8 40 18 25 13 14
K0155.102081143 K prirodni buk M8 50 22 32 17 14
K0155.102101143 K pfirodni buk M10 40 18 25 13 14
K0155.10210143 K pfirodni buk M10 50 22 32 17 14
K0155.102121143 K pfirodni buk M12 50 22 32 17 18
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(
Hvezdicove uchytky z biopolymeru podie DIN 6336
Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni Barva D DI D8 H H3 L T
zéakladniho
télesa

K0155.10205190 K tmavoSeda RAL 7021 M5 32 14 20 10 - 10
K0155.1020690 K tmavoSeda RAL 7021 M6 32 14 20 10 - 10
K0155.1020890 K tmavoSeda RAL 7021 M8 40 18 25 13 - 14
K0155.10208190 K tmavoSeda RAL 7021 M8 50 22 32 17 - 14
K0155.10210190 K tmavoSeda RAL 7021 M10 40 18 25 13 - 14
K0155.1021090 K tmavoSeda RAL 7021 M10 50 22 32 17 - 14
K0155.10212190 K tmavoSeda RAL 7021 M12 50 22 32 17 - 18
K0155.104061143X15 L pfirodni buk M6 32 14 20 10 15 -
K0155.10408143X20 L pfirodni buk M8 32 14 20 10 20 -
K0155.104081143X25 L pfirodni buk M8 40 18 25 13 25 -
K0155.10410143X25 L pfirodni buk M10 40 18 25 13 25 -
K0155.104101143X25 L pfirodni buk M10 50 22 32 17 25 -
K0155.10412143X25 L pfirodni buk M12 50 22 32 17 25 -
K0155.10406190X15 L tmavoSeda RAL 7021 M6 32 14 20 10 15 -
K0155.1040890X20 L tmavoSeda RAL 7021 M8 32 14 20 10 20 -
K0155.10408190X25 L tmavoSeda RAL 7021 M8 40 18 25 13 25 -
K0155.1041090X25 L tmavoSeda RAL 7021 M10 40 18 25 13 25 -
K0155.10410190X25 L tmavoSeda RAL 7021 M10 50 22 32 17 25 -
K0155.1041290X25 L tmavoSeda RAL 7021 M12 50 22 32 17 25 -
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