Stahovaci spony s upinacim trmenem, provedeni B

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4301.

Provedeni:
Pozinkovano, modre pasivovano.
Nerezova ocel, bez povrchové tpravy.

Upozornéni:

Stahovaci spony s upinacim tfmenem pro bezpecné drZzeni a uzavirani klapek, vik
nadrzi, krytl strojii a podobné. Prekrocenim mrtvého bodu drzi pevné i pfi vibracich.
Upinaci sila je vytvarena napnutim tfmenu.

Pomoci otvoru D2 Ize stahovaci spony zajistit proti nahodnému otevieni nebo je
zaplombovat.

Stahovaci spony Ize pfiSroubovat nebo pfinytovat.
Protikusy je nutno objednat zviast.

Pfidrzna sila F1 se vztahuje na stahovaci sponu, nikoliv na protikus.
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Stahovaci spony s upinacim trmenem, provedeni B

Prehled zbozi

Stahovaci spony s upinacim tfmenem

Objednaci cislo Material D2 Pfidrzna
zakladni sila
téleso FIN
K0044.2350741 ocel 3,2 2000
K0044.2350742 nerezova ocel 3,2 2000
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