Svéraci paky nerezové s vnéjSim zavitem, 0 stupiiti

Popis zbozi/obrazky produktu

-

Rost
frei

uvolnéni vytazenim

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Ocelové ¢asti z nerezové oceli 1.4305.
Plastova kulova koncovka, ¢erna.

Provedeni:
Dily z nerezové oceli, bez povrchové Upravy.
Kulova koncovka, lesténa.

Upozornéni:

Chybéjici rozméry viz Upinaci paky s vnitfnim zavitem.

Na vyzadani:

Dal$i vnéjsi zavity, délky Sroubl a nadstandardni provedenti.

Rozméry "H1" a "A" je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.

0Odkaz na vykres:
1) Zaoblené ukonCeni zavitu podle DIN EN ISO 4753
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Piehled zbozi
Objednaci Gislo Provedeni X L A=Délka drzadla A2 D DI D2 D3 H Hl H2 H3 H4 Pocet
zubti
K0109.1082X15 0° M8 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X20 0° M8 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X25 0° M8 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X30 0° M8 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X40 0° M8 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X50 0° M8 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1082X60 0° M8 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X15 0° M0 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X20 0° M10 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X25 0° M10 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X30 0° Mi0 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X40 0° M10 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X50 0° M10 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1102X60 0° M10 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X15 0° Mi12 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X20 0° Mi2 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X25 0° Mi2 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X30 0° Mi2 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X40 0° Mi2 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X50 0° Mi2 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.1122X60 0° Mi12 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0109.2122X20 0° Mi2 20 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.2122X25 0° Mi2 25 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.2122X30 0° Mi2 30 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.2122X40 0° Mi2 40 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.2122X50 0° Mi2 50 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.2122X60 0° Mi12 60 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 575 24
K0109.3122X20 0° Mi2 20 134,5 - 23 33 32 13 58 6 4 - 65 26
K0109.3122X25 0° Mi2 25 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X30 0° Mi2 30 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X40 0° Mi2 40 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X50 0° Mi12 50 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X60 0° Mi12 60 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X70 0° Mi2 70 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X80 0° Mi2 80 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3122X90 0° Mi2 90 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
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Svéraci paky nerezové s vnéjSim zavitem, 0 stupiiu

Prehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni X L A=Délka drzadla A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Pocet
zubd
K0109.3162X20 0° M16 20 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X25 0° M16 25 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X30 0° M16 30 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X40 0° M16 40 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X50 0° M16 50 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X60 0° M16 60 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X70 0° M16 70 1345 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X80 0° M16 80 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.3162X90 0° M16 90 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0109.4162X30 0° M16 30 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 765 36
K0109.4162X40 0° M16 40 134 - 30 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4162X50 0° M16 50 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4162X60 0° M16 60 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 765 36
K0109.4162X70 0° M16 70 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4162X80 0° M16 80 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4162X90 0° M16 90 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 765 36
K0109.4202X30 0° M20 30 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202X40 0° M20 40 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202X50 0° M20 50 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 765 36
K0109.4202X60 0° M20 60 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202X70 0° M20 70 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0109.4202X80 0° M20 80 134 - 3 4 32 13 685 75 565 - 765 36
K0109.4202X90 0° M20 90 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
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