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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Hliníkový profil EN AW-6060.

Provedení:
Hliníkový profil vybroušený do hladka, matovaný a v přírodní barvě nebo černě
eloxovaný.

Upozornění:
Libovolné provedení délek.

Výkresy

Přehled zboží

Profilovaná madla

Objednací číslo Barva
základního

tělesa

Provedení A D H L T Nosná síla
N

K0232.20301 přírodně eloxováno B 30 M4 26 45 25 200
K0232.20302 černě eloxováno B 30 M4 26 45 25 200
K0232.20451 přírodně eloxováno B 45 M4 26 60 25 200
K0232.20452 černě eloxováno B 45 M4 26 60 25 200
K0232.20701 přírodně eloxováno B 70 M4 26 85 25 200
K0232.20702 černě eloxováno B 70 M4 26 85 25 200
K0232.20901 přírodně eloxováno B 90 M4 26 105 25 200
K0232.20902 černě eloxováno B 90 M4 26 105 25 200
K0232.21051 přírodně eloxováno B 105 M4 26 120 25 200
K0232.21052 černě eloxováno B 105 M4 26 120 25 200
K0232.21201 přírodně eloxováno B 120 M4 26 135 25 200
K0232.21202 černě eloxováno B 120 M4 26 135 25 200


