Profilové uchyty z hliniku, montaz ze strany obsluhy
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Hlinikovy profil EN AW-6060.

Provedeni:
Hlinikovy profil matové eloxovany.

Upozornéni:
Profilovana madla jsou doddvana s vnitfnim zavitem M6 nebo s prlichozim otvorem
pro Sroub M5 pro bo¢ni montaz.
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Piehled zbozi
Madla z tihlového hlinikového profilu
Objednaci éislo Provedeni Barva A D H L T Nosna sila
zékladniho N
télesa
K0234.086051 B ¢erné eloxovano 86 55 59 106 50 500
K0234.100051 B ¢erné eloxovano 100 55 59 120 50 500
K0234.120051 B ¢erné eloxovano 120 55 59 140 50 500
K0234.086053 B pfirodné eloxovano 86 55 59 106 50 500
K0234.100053 B pfirodné eloxovano 100 55 59 120 50 500
K0234.120053 B pfirodné eloxovano 120 55 59 140 50 500
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