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Material:

Miskova madla z hlinikového profilu.

Bocni listy z polyamidu.

Provedeni B - upevnéni dvéma ocelovymi Srouby se zapustnou hlavou.

Provedeni:
Miskové madlo a rukojet otryskany, satinovany a eloxovany ¢erné nebo v pfirodnim
barevném provedeni. Gumovy profil cerny. Upeviiovaci Srouby pozinkované.

Upozornéni:
Sklapéci profilova madla tvaru B Ize alternativné zvenci upevnit dvémi Srouby se
zapustnou hlavou.

Dvé kfiZzové drazky pro Srouby M4 umozniuji pfipojeni a mohou slouZit jako pomoc pfi
montazi doplrikovych dild.

Montaz:

Po nasunuti spodni gumové liSty zaklapneme obé bocni krytky k miskovému madiu
madlu. Poté je tfeba pod thlem 45° zastr¢it madlo pres spodni okraj montézniho
otvoru a pfitlacit ho proti sténé krytu.

V zavislosti na typu provedeni se nyni vtla€i druhy pryZovy profil do horni drazky
nebo se upevnéni provede pomoci dvou Sroubil se zapustnou hlavou.
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Piehled zbozi
Sklopna madila z profilu
Objednaci éislo Barva Provedeni Provedeni 2 H L L1 T Montazni otvor Nosna sila
zakladniho N
télesa
K0239.10021 cerna B Sroubovatelny 90 100 115 195 107 x73 500
K0239.11821 cerna B Sroubovatelny 90 118 133 195 125x73 500
K0239.16721 cerna B Sroubovatelny 90 167 182 19,5 174x73 500
K0239.10023 natur B Sroubovatelny 90 100 115 195 107 x73 500
K0239.11823 natur B Sroubovatelny 90 118 133 195 125x73 500
K0239.16723 natur B Sroubovatelny 90 167 182 195 174 x73 500
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Prehled zbozi
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