Kulickové tlaéné Srouby s hlavou, z uSlechtilé oceli, provedeni A, s pinou

kulickou
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Provedeni A s tlaénou kulickou je mozné uzit tehdy, dotladujeme-li Cisté, leSténé
tlacné plochy.

Vykresy

N ™
Q ] - i —
B L1 .
Prehled zbozi
Objednaci Gislo Provedeni D1 D2 L1 L3 L4 @ kulicky SW

K0381.10410 A M4 7 10,2 4 21 25 3
K0381.10416 A M4 7 16,2 4 2,1 2,5 3
K0381.10420 A M4 7 20,2 4 2,1 2,5 3
K0381.10512 A M5 8,5 12,4 5 2,4 3 4
K0381.10516 A M5 8,5 16,4 5 2,4 3 4
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Kulickové tlaéné Srouby s hlavou, z uSlechtilé oceli, provedeni A, s pinou

kulickou
Piehled zbozi

Objednaci éislo Provedeni D1 D2 L1 L3 L4 0 kulicky SW
K0381.10520 A M5 8,5 20,4 5 2,4 3 4
K0381.10620 A M6 10 20,8 6 3 4 5
K0381.10630 A M6 10 30,8 6 3 4 5
K0381.10640 A M6 10 40,8 6 16 4 5
K0381.10820 A M8 13 21,2 8 3,5 55 6
K0381.10835 A M8 13 36,2 8 3,5 55 6
K0381.10850 A M8 13 51,2 8 22 55 6
K0381.11025 A M10 16 26,7 10 45 7 8
K0381.11040 A M10 16 17 10 4,5 7 8
K0381.11060 A M10 16 61,7 10 28 7 8
K0381.11230 A M12 18 32 12 5 8,5 10
K0381.11250 A M12 18 52 12 5 8,5 10
K0381.11280 A M12 18 82 12 44 8,5 10
K0381.11640 A M16 24 43,3 16 6 12 14
K0381.11660 A M16 24 63,3 16 6 12 14
K0381.11680 A M16 24 83,3 16 36 12 14
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