Olejové lisovaci zatky, provedeni B, s odvzdusnénim

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:

Pouzdro, kryt, termoplast, polyamid 66. 0-krouzek guma (NBR).

Provedeni:

Pouzdro ¢erné, kryt éerveny.

Teplotni rozsah:

Teplotni odolnost u oleje az do 100 °C.

Odkaz na vykres:
1) 0-krouzek
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Prehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni D D1 D2 L L1 S
min.
K0451.23018 B 30 18 23 14 14 8
K0451.23020 B 30 20 24 14 15,5 8
K0451.23026 B 30 26 30 14 16,5 9,5
K0451.23030 B 30 30 34 14 17 9,5
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