[ ]
Hvézdicové ovladaci matice s pojistnym paskem podle DIN 6336, vnitini ﬂ‘[‘

zavit, provedeni KS
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Hvézdicova ovladaci matice z termoplastu, pouzdro z oceli.
Pojistny pasek z elastického TPU.

Provedeni:
Pouzdro pozinkované, modfe pasivovano.

Upozornéni:
sy Diky pojistnému pasku Ize hvézdicovou ovladaci matici pfipevnit zakladni téleso a
g— zajistit ji tak proti ztraté.
L1099 1o Hvézdicova ovladaci matice zlistane v bezprostiedni blizkosti predmétu.

Lze tak snadnéji a bez nebezpedi ztraty provadét montaz / demontaz hvézdicové
ovladaci matice.

Montaz:
Montaz je nutné provadét v nenapnutém stavu pasku.
Pozornost je nutné vénovat zaSroubovanému i vySroubovanému stavu.
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Hvézdicové ovladaci matice s pojistnym paskem podle DIN 6336, vnitini
zavit, provedeni KS
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Piehled zbozi
Objednaci ¢islo Provedeni Barva D DI D8 H H3 H5 max. T
vicko
K0155.604 KS ¢erna M4 25 12 16 8 22 10
K0155.6045 KS svétle Seda RAL 7035 M4 25 12 16 8 22 10
K0155.6046 KS bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M4 25 12 16 8 22 10
K0155.6047 KS fepkové zluta RAL 1021 M4 25 12 16 8 22 10
K0155.605 KS ¢erna M5 25 12 16 8 22 10
K0155.6055 KS svétle Seda RAL 7035 M5 25 12 16 8 22 10
K0155.6056 KS bezpec€nostni Cervena RAL 3020 M5 25 12 16 8 22 10
K0155.6057 KS fepkové Zluta RAL 1021 M5 25 12 16 8 22 10
K0155.6061 KS cerna M6 25 12 16 8 22 10
K0155.60615 KS svétle Seda RAL 7035 M6 25 12 16 8 22 10
K0155.60616 KS bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M6 25 12 16 8 22 10
K0155.60617 KS fepkové Zluta RAL 1021 M6 25 12 16 8 22 10
K0155.6051 KS cerna M5 32 14 20 10 26 10
K0155.60515 KS svétle Seda RAL 7035 M5 32 14 20 10 26 10
K0155.60516 KS bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M5 32 14 20 10 26 10
K0155.60517 KS fepkové Zluta RAL 1021 M5 32 14 20 10 26 10
K0155.606 KS ¢erna M6 32 14 20 10 26 10
K0155.6065 KS svétle Seda RAL 7035 M6 32 14 20 10 26 10
K0155.6066 KS bezpec€nostni Cervena RAL 3020 M6 32 14 20 10 26 10
K0155.6067 KS fepkové Zluta RAL 1021 M6 32 14 20 10 26 10
K0155.608 KS cerna M8 40 18 25 13 31 14
K0155.6085 KS svétle Seda RAL 7035 M8 40 18 25 13 31 14
K0155.6086 KS bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M8 40 18 25 13 31 14
K0155.6087 KS fepkoveé Zluta RAL 1021 M8 40 18 25 13 31 14
K0155.6101 KS ¢erna M10 40 18 25 13 31 14
K0155.61015 KS svétle Seda RAL 7035 M10 40 18 25 13 3 14
K0155.61016 KS bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M10 40 18 25 13 31 14
K0155.61017 KS fepkové Zluta RAL 1021 M10 40 18 25 13 31 14
K0155.6081 KS ¢erna M8 50 22 32 17 38 14
K0155.60815 KS svétle Seda RAL 7035 M8 50 22 32 17 38 14
K0155.60816 KS bezpec€nostni Gervena RAL 3020 M8 50 22 32 17 38 14
K0155.60817 KS fepkové Zluta RAL 1021 M8 50 22 32 17 38 14
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Hvézdicové ovladaci matice s pojistnym paskem podle DIN 6336, vnitini
zavit, provedeni KS

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo Provedeni Barva D DI D8 H H3 H5 max. T
vicko

K0155.610 KS ¢erna M10 50 22 32 17 38 14
K0155.6105 KS svétle Seda RAL 7035 M10 50 22 32 17 38 14
K0155.6106 KS bezpec€nostni Cervena RAL 3020 M10 50 22 32 17 38 14
K0155.6107 KS fepkové Zluta RAL 1021 M10 50 22 32 17 38 14
K0155.6121 KS cerna M12 50 22 32 17 38 14
K0155.61215 KS svétle Seda RAL 7035 M12 50 22 32 17 38 14
K0155.61216 KS bezpecnostni Cervena RAL 3020 Mi12 50 22 32 17 38 14
K0155.61217 KS fepkové Zluta RAL 1021 M12 50 22 32 17 38 14
K0155.6102 KS cerna M10 63 26 40 21 46 14
K0155.61025 KS svétle Seda RAL 7035 M10 63 26 40 21 46 14
K0155.61026 KS bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M10 63 26 40 21 46 14
K0155.61027 KS fepkové zluta RAL 1021 M10 63 26 40 21 46 14

K0155.612 KS ¢erna M12 63 26 40 21 46 14
K0155.6125 KS svétle Seda RAL 7035 M12 63 26 40 21 46 14
K0155.6126 KS bezpec€nostni Cervena RAL 3020 M12 63 26 40 21 46 14
K0155.6127 KS fepkové Zluta RAL 1021 M12 63 26 40 21 46 14

K0155.616 KS cernad M16 63 26 40 21 46 14
K0155.6165 KS svétle Seda RAL 7035 M16 63 26 40 21 46 14
K0155.6166 KS bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M16 63 26 40 21 46 14
K0155.6167 KS fepkoveé Zluta RAL 1021 M16 63 26 40 21 46 14
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