Pritlacné Srouby se zaoblenou nasazovaci hlavickou

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Sroub ocel, tfida pevnosti 10.9.
Cep z nastrojové oceli.

Provedeni:
Cep kaleny.
Sroub a &ep brynyrovany.

Upozornéni:
Pfitlacné Srouby se zaoblenou nasazovaci hlavickou se uplatni tehdy, je-li pozadovan
bodovy tlakovy nebo dosedaci bod.
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Prehled zbozi
Objednaci cislo D D1 L L2 L4 SW Zatizitelnost
max. kN (jen pfi
statickém zatiZeni)
K0403.05X09 M5 3 9 1,8 0,5 2,5 45
K0403.05X13 M5 3 13 1,8 0,5 2,5 45
K0403.05X17 M5 3 17 1,8 0,5 2,5 45
K0403.05X21 M5 3 21 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.06X14 M6 4 14,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X18 M6 4 18,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X22 M6 4 22,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X27 M6 4 27,3 2,7 0,8 3 9
K0403.08X15 M8 55 14,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X19 M8 55 18,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X23 M8 55 22,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X28 M8 5,5 27,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X35 M8 5,5 34,8 3,2 0,8 4 15
K0403.10X19 M10 7 18,9 3,5 11 5 20
K0403.10X23 M10 7 22,9 3,5 11 5 20
K0403.10X28 M10 7 27,9 3,5 11 5 20
K0403.10X35 M10 7 349 3,5 11 5 20
K0403.10X43 M10 7 42,9 3,5 11 5 20
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