Upinaci paka, zinkovy tlakovy odlitek, plocha s vnéjSim zavitem, se

zavitovou viozkou z nerezové oceli

Popis zbozi/obrazky produktu

uvolnéni vytazenim

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Ovladaci tchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844,

Ocelové ¢asti z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Ovladaci Gchyt potazeny umélou hmotou.
Dily z nerezové oceli, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Sériové se dodava:
oranzova RAL 2004

Pfi L = 60 mm ¢ini délka zavitu 60 mm.

Na vyzadani:

Dalsi vnéjsi zavity, délky Sroubli, barvy, jakoZ i nadstandardni provedeni.

Rozmér "H1" dodavame za pfiplatek i v jinych délkéch.

Odkaz na vykres:
1) Zaoblené ukonceni zavitu podle DIN EN ISO 4753
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Upinaci paka, zinkovy tlakovy odlitek, plocha s vnejsim zavitem, se
zavitovou viozkou z nerezoveé oceli
Vykresy
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Piehled zbozi
Svéraci paky, ploché s vnéjSim zavitem, ocelové ¢asti z nerezové oceli
Objednaci éislo Barva Povrch Velikost X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B PoCet L
zakladniho zakladniho zubli
télesa télesa
K0738.2062X15 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 10,1 20 15
K0738.2062X20 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 20
K0738.2062X25 Cisté oranzova RAL 2004 potaZeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 10,1 20 25
K0738.2062X30 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 10,1 20 30
K0738.2062X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 40
K0738.2062X50 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 50
K0738.2062X60 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M6 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 60
K0738.2082X15 Cisté oranZzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 15
K0738.2082X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 10,1 20 20
K0738.2082X25 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65745 10,1 20 25
K0738.2082X30 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 30
K0738.2082X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 40
K0738.2082X50 Cisté oranZova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 50
K0738.2082X60 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M8 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 60
K0738.2102X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 20
K0738.2102X25 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 25
K0738.2102X30 Cisté oranZzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 30
K0738.2102X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 40
K0738.2102X50 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 50
K0738.2102X60 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 2 M10 13,5 18,5 19,1 28,5 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 60
K0738.3082X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 20
K0738.3082X25 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 25
K0738.3082X30 Cisté oranZzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M8 16 212 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 30
K0738.3082X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 40
K0738.3082X50 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M8 16 212 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 50
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Upinaci paka, zinkovy tlakovy odlitek, plocha s vnejsim zavitem, se

zavitovou viozkou z nerezoveé oceli

Piehled zbozi
Objednaci éislo Barva Povrch Velikost X D DI D2 H Hi H2 H3 H4 A A1 B Pocdet L

zakladniho zakladniho zubli
télesa télesa

K0738.3082X60 Cisté oranzova RAL 2004 potaZeno umélou hmotou 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 60
K0738.3102X20 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 20
K0738.3102X25 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 25
K0738.3102X30 Cisté oranzova RAL 2004 potaZeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 30
K0738.3102X40 Cisté oranzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 40
K0738.3102X50 Cisté oranZzova RAL 2004 potazeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 50
K0738.3102X60 Cisté oranzova RAL 2004 potaZeno umélou hmotou 3 M10 16 21,2 22 37 10 23,8 38 42 80 91 11,7 22 60
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