(
Krabicové vodovahy v cylindrické objimce, provedeni B se zavitovym ﬁ‘ﬂ

kolikem
Popis zbozi/obrazky produktu

- s Popis

Material:
Mosaznd objimka.
Téleso krabitkové vodovahy z polyamidu.

Provedeni:
Potazeno niklem a vyleSténo do vysokého lesku.

Upozornéni:

Vodovahy se pouzivaji jako nulové indikatory nebo ke kontrolovani vodorovnych
poloh napf. u voznic, sklonomérdi, méficich nastrojil a ve strojirenstvi.
Krabicové vodovahy jsou nasmérovany k opérné ploSe, provedeni B Ize pfipevnit
pomoci zavitového koliku.

- citlivost v dhlovych minutach na draze bubliny o délce 2mm

- krabicova vodovaha je cejchovana na okraji opérné plochy objimky vodovahy
- k dostani jsou rlizné zavitové koliky

- Cira napln

- erny kontrastni krouzek

- bilé dno vodovahy

Teplotni rozsah:
-35°C az +55 °C.
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Prehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni D1 D2 D4 H H1 Citlivost
K1155.2140730 B 14 10 M4 7,5 5 30
K1155.2181230 B 18 12 M6 12 5 30
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Krabicové vodovahy v cylindrické objimce, provedeni B se zavitovym ﬁ‘ﬂ

kolikem
Piehled zhozi

Objednaci éislo Provedeni D1 D2 D4 H H1 Citlivost
K1155.2201230 B 20 14 M5 12 8 30'
K1155.2301530 B 30 21 M8 15 10 30'
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