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Pruzinové zavésy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu
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Zavésy s oteviraci pruzinou
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Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4301.
Upinaci pruzina z nerezové oceli.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Zavésy ve stoceném provedeni.
Uhel rozevieni 270°.

Kroutici moment pruziny, pfi otevirani:
M(0°) : 0,172 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

U uvedenych hodnot zatizeni zavést se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a s vylou¢enim jakéhokoliv ruéeni. Uvedené
hodnoty slouzi pouze k informacnim GcelGim a nepfedstavuji Zadné pravné zavazné
zaruceni vlastnosti.

Hodnoty zatiZeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés vhodny pro
prisluSné pouziti, musi uzivatel rozhodnout individuainé.

Rlznorodost materiall, do kterych se upeviiuiji zavésy, a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotfebeni mohou ovlivnit naméfené hodnoty.
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Pruzinove zavesy z oceli nebo nerezove oceli 75 mm
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Piehled zbozi
Pruzinové zaveésy z oceli nebo nerezové oceli 75 mm
Objednaci ¢islo Material A Al B B1 D D1 S F1 F2
zékladni N N
téleso
K1174.20750 ocel 20 11,2 75 60 28 18 08 1180 1210
K1174.120750 nerezové ocel A2 20 112 75 60 28 18 08 1430 1740
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