°
Pruzinove zavesy z oceli nebo nerezove oceli 240 mm, pruzina oteviraci
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4301.
Upinaci pruzina z nerezové oceli.
Provedeni:
Ocel bez povrchové upravy nebo pozinkovana.
Nerezova ocel bez povrchoveé Gpravy.
Upozornéni:
Zaveésy ve valcovém provedeni.
Uhel rozevieni 270°.
Kroutici moment pruZiny:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Provedeni A: bez otvort
Provedeni B: s otvory
Vykresy
S
Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Provedeni Material Barva A Al B B1 DDl S
Zakladni téleso zakladniho télesa
K1177.4024000 A pruzina oteviraci Ocel bez povrchové tpravy 40 - 240 - - 4 15
K1177.4024001 B pruzina oteviraci Ocel pozinkovano 40 22,7 240 60 4 4 15
K1177.14024000 A pruzina oteviraci Nerezova ocel bez povrchové Upravy 40 - 240 - - 4 15
K1177.14024001 B pruzina oteviraci Nerezova ocel bez povrchové Upravy 40 22,7 240 60 4 4 15
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