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Vejcite pevne rukojeti DIN 39, provedeni E, z nerezove oceli
Popis zbozi/obrazky produktu
e Popis
Rost P
frei .
Material:
Nerezova ocel 1.4305 nebo 1.4401.
Provedeni:
Elektrolyticky lesténo.
Upozornéni:
Nerezova ocel 1.4401 podle DIN 39.
\ . Projmuté tvarovana rukojet vhodna k ovladacimu kolu DIN 950.
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Piehled zbozi
Vejéité pevné rukojeti, DIN 39, provedeni E, z nerezové oceli
Objednaci ¢islo Ocelovy Provedeni 2 D DI D4 L L1 L3 SW
kli¢
K1199.0616050 1.4305 s vnitfnim Sestihranem M6 16 10 11 50 7 3
K1199.0820064 1.4305 s vnitfnim Sestihranem M8 20 13 13 64 8 4
K1199.1025080 1.4305 s vnitfnim Sestihranem M10 25 16 14 80 10 5
K1199.10616050 1.4401 bez vnitfniho Sestihranu M6 16 11 13 51 51
K1199.10820064 1.4401 bez vnitfniho $estihranu M8 21 14 14 67 875
K1199.11025080 1.4401 bez vnitfniho $estihranu MIO 25 16 18 81 9,75
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Vejcité pevné rukojeti DIN 39, provedeni E, z nerezové oceli
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