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Popis zbozi/obrazky produktu

N NN

Tolerance

" vzddlenosti +0,02
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Popis

Material:
Zuslechténa ocel.

Provedeni:
Poniklovano.

Upozornéni:

Upevilovaci pouzdra se umistuji do pfipravkovych nebo vyménnych desek a tvofi
protikus k polohovacimu valci.

Upeviiovaci pouzdra se vystredi v licovaném otvoru a poté se pfipevni 4 Srouby.

V dennim pouzivani zasahuji kulicky polohovaciho vélce do zadniho zafezu
upeviovaciho pouzdra a tvofi tak rychlou, bezpecnou a vysoce pfesnou vyménnou
jednotku.

Zkracuji se tim pfipravné a vyménné Casy.
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Upeviiovaci pouzdra pro polohovaci valce pneumaticke

Prehled zbozi

Upeviiovaci pouzdra pro polohovaci valce, pneumatické

Objednaci Eislo D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 H H1 H2 H3 H4 H5
K1220.12 12,1 20 19,6 36 45 8 M4 28 19,8 37 8 10,5 75 35 8 8,5
K1220.16 16,1 25 24,6 4 55 95 M5 34 24,8 45 95 1 7 4 75 10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/3



