Excentrické paky z nerezoveé oceli s vnitinim zavitem a vnéjSim zavitem,

tlaénou podlozkou a Sroubem s uchytem z nerezové oceli
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Ovladaci paka z nerezové oceli 1.4308.
Tlacna podlozka z nerezové oceli 1.4034 kalena.
Osovy ¢ep, zavitovy Sroub z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Ovladaci paka elektrolyticky leSténa nebo piskovana.

Tlacna podlozka, osovy ¢ep a zavrtny Sroub bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Upinaci plocha tlaéné podloZky je pfi expedici lehce potiena tukem.
Mazaci tuk je FDA konformni a proto vhodny pro potravinarsky a farmaceuticky
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Prehled zbozi
Excentrické paky nerezové s vnitfnim zavitem a vnéjSim zavitem, tlacna podlozka nerezova ocel
Objednaci Cislo Druh zavitu Povrch D D1 D2 B B1 H H1 A Al L Zdvih Upinaci Rucni
zékladniho S sila sila
télesa FkN) FHN
K0645.9541003 vnitini zavit elektrolyticky lesténo M3 12 6 144 115 9 135 362 417 - 1 15 90
K0645.9541004 vnitini zavit elektrolyticky lesténo M4 12 6 144 115 9 135 362 417 - 1 1,5 i)
K0645.0541004 vnitini zévit elektrolyticky lesténo M4 154 8 18 13 11,4 172 523 591 - 1 25 100
K0645.0541005 vnitini zavit elektrolyticky lesténo M5 154 8 18 13 11,4 172 523 591 - 1 2,5 100
K0645.1541005 vnitini zavit elektrolyticky lesténo M5 18 9 215 15 147 22 704 792 - 1.2 4 120
K0645.1541006 vnitini zévit elektrolyticky lesténo M6 18 9 215 15 147 22 704 792 - 1.2 4 120
K0645.2541008 vnitini zévit elektrolyticky lesténo M8 27 11 333 24 183 288 96 108 - 1,5 8 350
K0645.9541303 vnitini zévit piskovano M3 12 6 144 115 9 135 362 417 - 1 1,5 0
K0645.9541304 vnitini zévit piskovano M4 12 6 144 115 9 135 362 417 - 1 1,5 9
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Excentrické paky z nerezoveé oceli s vnitinim zavitem a vnéjSim zavitem,

tlacnou podlozkou a Sroubem s uchytem z nerezové oceli

Prehled zbozi

Objednaci Cislo Druh zavitu Povrch D D1 D2 B B1 H H1 A Al L Zdvih Upinaci Rucni
zékladniho S sila sila

télesa FkN) FHN

K0645.0541304 vnitfni zavit piskovano M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0645.0541305 vnitfni zavit piskovano M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 - 1 2,5 100
K0645.1541305 vnitfni zavit piskovano M5 18 9 215 15 147 22 704 792 - 1.2 4 120
K0645.1541306 vnitfni zavit piskovano M6 18 9 215 15 147 22 704 792 - 1.2 4 120
K0645.2541308 vnitfni zavit piskovano M8 27 11 333 24 183 288 96 108 - 15 8 350
K0645.9541003X10 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M3 12 6 144 115 9 135 362 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9541003X15 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M3 12 6 144 115 9 135 362 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9541003X30 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M3 12 6 144 115 9 135 362 41,7 30 1 1,5 90
K0645.9541004X10 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M4 12 6 144 115 9 135 362 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9541004X15 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M4 12 6 144 115 9 135 362 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9541004X30 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M4 12 6 144 115 9 135 362 41,7 30 1 1,5 90
K0645.0541004X15 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M4 154 8 18 13 11,4 172 523 59,1 15 1 2,5 100
K0645.0541004X20 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0645.0541004X30 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0541005X20 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M5 154 8 18 13 11,4 172 523 59,1 20 1 2,5 100
K0645.0541005X30 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0541005X40 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 40 1 2,5 100
K0645.0541005X50 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M5 154 8 18 13 114 172 523 59,1 50 1 25 100
K0645.1541005X20 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M5 18 9 215 15 147 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1541005X30 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M5 18 9 215 15 147 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1541005X40 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M5 18 9 215 15 147 22 704 792 40 1,2 4 120
K0645.1541005X50 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M5 18 9 215 15 147 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.1541006X20 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M6 18 9 215 15 147 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1541006X30 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M6 18 9 215 15 147 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1541006X40 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M6 18 9 215 15 147 22 704 792 40 1.2 4 120
K0645.1541006X50 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M6 18 9 215 15 147 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.2541008X25 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M8 27 11 333 24 183 288 96 108 25 1,5 8 350
K0645.2541008X30 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M8 27 11 333 24 183 288 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2541008X40 vngjsi zavit elektrolyticky lesténo M8 27 11 333 24 183 288 96 108 40 15 8 350
K0645.2541008X50 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M8 27 11 333 24 183 288 96 108 50 1,5 8 350
K0645.2541010X25 vnéjsi zavit elektrolyticky leSténo M0 27 11 333 24 183 288 96 108 25 15 8 350
K0645.2541010X30 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M0 27 11 333 24 183 288 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2541010X40 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M10 27 11 333 24 183 288 96 108 40 15 8 350
K0645.2541010X50 vnéjsi zavit elektrolyticky lesténo M0 27 11 333 24 183 288 96 108 50 1,5 8 350
K0645.9541303X10 vnéjsi zavit piskovano M3 12 6 144 115 9 135 362 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9541303X15 vnéjsi zavit piskovano M3 12 6 144 115 9 135 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9541303X30 vnéjsi zavit piskovano M3 12 6 144 115 9 135 362 41,7 30 1 1,5 90
K0645.9541304X10 vnéjsi zavit piskovano M4 12 6 144 115 9 135 362 41,7 10 1 1,5 90
K0645.9541304X15 vnéjsi zavit piskovano M4 12 6 144 115 9 135 36,2 41,7 15 1 1,5 90
K0645.9541304X30 vnéjsi zavit piskovano M4 12 6 144 115 9 135 362 41,7 30 1 1,5 90
K0645.0541304X15 vnéjsi zavit piskovano M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 591 15 1 2,5 100
K0645.0541304X20 vnéjsi zavit piskovano M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 20 1 2,5 100
K0645.0541304X30 vnéjsi zavit piskovano M4 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0541305X20 vnéjsi zavit piskovano M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 591 20 1 2,5 100
K0645.0541305X30 vnéjsi zavit piskovano M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 30 1 2,5 100
K0645.0541305X40 vnéjsi zavit piskovano M5 154 8 18 13 11,4 172 52,3 59,1 40 1 2,5 100
K0645.0541305X50 vnéjsi zavit piskovano M5 154 8 18 13 11,4 172 523 59,1 50 1 2,5 100
K0645.1541305X20 vnéjsi zavit piskovano M5 18 9 215 15 147 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1541305X30 vnéjsi zavit piskovano M5 18 9 215 15 147 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1541305X40 vnéjsi zavit piskovano M5 18 9 215 15 147 22 704 792 40 1.2 4 120
K0645.1541305X50 vnéjsi zavit piskovano M5 18 9 215 15 147 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.1541306X20 vnéjsi zavit piskovano M6 18 9 215 15 147 22 704 792 20 1,2 4 120
K0645.1541306X30 vnéjsi zavit piskovano M6 18 9 215 15 147 22 704 792 30 1,2 4 120
K0645.1541306X40 vnéjsi zavit piskovano M6 18 9 215 15 147 22 704 792 40 1.2 4 120
K0645.1541306X50 vnéjsi zavit piskovano M6 18 9 215 15 147 22 704 792 50 1,2 4 120
K0645.2541308X25 vnéjsi zavit piskovano M8 27 11 333 24 183 288 96 108 25 1,5 8 350
K0645.2541308X30 vnéjsi zavit piskovano M8 27 11 333 24 183 288 96 108 30 1,5 8 350
K0645.2541308X40 vnéjsi zavit piskovano M8 27 11 333 24 183 288 96 108 40 1,5 8 350
K0645.2541308X50 vnéjsi zavit piskovano M8 27 11 333 24 183 288 96 108 50 1,5 8 350
K0645.2541310X25 vnéjsi zavit piskovano M0 27 11 333 24 183 288 96 108 25 15 8 350
K0645.2541310X30 vnéjsi zavit piskovano Mi0 27 11 333 24 183 288 96 108 30 15 8 350
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Excentrické paky z nerezoveé oceli s vnitinim zavitem a vnéjSim zavitem,
tlaénou podlozkou a Sroubem s uchytem z nerezové oceli

Prehled zbozi

Kinn

Objednaci Cislo Druh zavitu Povrch D D1 D2 B B1 H H1 A Al L Zdvih Upinaci Rucni
zékladniho S sila sila
télesa FkN) FHN
K0645.2541310X40 vnéjsi zavit piskovano M0 27 11 333 24 183 288 96 108 40 15 8 350
K0645.2541310X50 vnéjsi zavit piskovano M0 27 11 333 24 183 288 96 108 50 1,5 8 350
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