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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Upínací úhelníky zinkový tlakový odlitek.
Excentrické páky hliníkový tlakový odlitek.
Základní těleso z oceli.

Provedení:
Excentrické páky černě komaxitované.
Ocelový díl brynýrovaný.
Vložka do drážky pozinkovaná.

Upozornění:
Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které
se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél
drážek.

Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým
úhelníkem.

Výkresy

Přehled zboží

Objednací číslo Typ Šířka
drážky

Provedení Provedení 1 A A1 A2 A3 B D H H1 H2 L L1 T Upínací
síla

F (kN)

Ruční
síla

FH N
K1049.0615 I 6 C s excentrickým upínacím modulem 15 6,3 3 5,7 24 15 27 34 6 27 36,2 5 2 90
K1049.0820 I 8 C s excentrickým upínacím modulem 20 9 4 7,5 32 20 36 44 8 36 52,3 6 3 100
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Přehled zboží


