Hloubkové upinaci celisti

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

3 (—

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Tvrzeno a brynyrovano.

Upozornéni:
Tyto hloubkové upinaci Gelisti jsou diky své ploché konstrukci vhodné pro obrabéni
vétsiny existujicich rozmér( obrobk(. Kalené celisti upinaji diky klinovému d¢inku

soucasné smérem dopfedu a dol.
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Piehled zbozi
Hloubkové upinaci éelisti
Objednaci éislo Sitka L 11 L2 B Bl H C Ci1 D F F1 Moment utazeni
drazky kN kN max. Nm
K1229.12 12 80 39 26 40 47 20 3 25 M10 16 0,6 15
K1229.14 14 80 39 26 40 47 20 3 25 M12 22 0,9 18
K1229.16 16 80 39 26 40 47 20 3 3 M12 22 0,9 18
K1229.18 18 100 46 34 50 60 25 4 3 M16 36 1,4 35
K1229.20 20 100 46 34 50 60 25 4 3 M16 36 1,4 35
K1229.22 22 140 65 50 78 95 30 5 4 M20 36 1,4 45
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