K1275
Zapadkové uzaveéry s volnobéhem ﬁ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro a ovladani pozinkovy tlakovy odlitek.
Matice z mosazi.

Zapadka z oceli.

Provedeni:

Pouzdro pozinkované a modfe pasivované.
Ucpavka Cernd KTL potazena.

Zapadka pozinkovana.

Upozornéni:
Obzvlasté vhodné pro ocelové skiiné, uzké Satni skfifiky v Satnach, Skolach,
volnocasovych zafizenich a priimyslovych podnicich.

Zpusob ovladani:
Integrovana funkce volnobéhu nabizi oproti konvencnimu otoénému ovladani
vysokou bezpecnost proti ndsilnému uvedeni do chodu.

Montaz:
Zapadkovy uzavér Ize zabudovat v pfedbéZné smontovaném stavu.

Pozor:

Optimalni funkci zaruéujeme u visacich zamki s primérem zavésu @ 6,0 - @ 8,0
mm.

Vykresy
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Zapadkoveé uzaveéry s volnobéhem

Prehled zbozi

Zapadkové uzaveéry s volnobéhem

Objednaci éislo A L H
K1275.22224 22,4 44 22,4
K1275.22248 24,8 42 22,4
K1275.22304 30,4 45 22,4
K1275.22359 35,9 49 22,4
K1275.22424 42,4 45 22,4
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