®
Aretacni Cepy s packou nerezové s dorazem, provedeni B ﬁqt

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:
Nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy. Aretacni kolik brouseny, nekaleny.

Upozornéni:

Uzavéry s packou se pouzivaji tehdy, kdyz aretacni kolik nesmi do¢asné vycnivat.
Otocenim zavory o 180° se aretacni kolik zasune.

Zaskakovaci zarfez zplisobi, Ze uzavér v této poloze drZi. Dorazem 180° se zabrani
preskoCeni zafezu rastru a tim zabrani novému vysunuti aretacniho koliku.

Volbou strany dorazu se definuje smér otaceni zastrcky.

Odkaz na vykres:
1) doraz levy
2) doraz pravy
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Aretacni cepy s packou nerezove s dorazem, provedeni B
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Prehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni Provedeni2 D D1 D2 L L1L3 B Bl H Swi Sw2 Fx30° Sila pruziny Sila pruziny
zaGatek konec
F1ccaN F2ccaN
K1285.1050410 B levé 4 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1285.1050510 B levé 5 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1285.1050610 B levé 6 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 18 8 14
K1285.1050512 B levé 5 M2 12 478 3019 108 36 8 12 19 13 8 15
K1285.1050612 B levé 6 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 18 8 15
K1285.1050812 B levé 8 M2 12 478 3019 108 36 8 12 19 2,3 8 15
K1285.1050616 B levé 6 M6 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 18 15 35
K1285.1050816 B levé 8 M6 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 23 15 35
K1285.1051016 B levé 10  M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,8 15 35
K1285.10508201 B levé 8 M20x15 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1285.10510201 B levé 10 M20x15 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1285.10512201 B levé 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
K1285.2050410 B pravé 4 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 1 8 14
K1285.2050510 B pravé 5 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 1,3 8 14
K1285.2050610 B pravé 6 M0 10 38 2515 9 3 6 10 17 18 8 14
K1285.2050512 B pravé 5 M2 12 478 3019 108 36 8 12 19 13 8 15
K1285.2050612 B pravé 6 M12 12 478 3019 108 36 8 12 19 18 8 15
K1285.2050812 B pravé 8 M2 12 478 3019 108 36 8 12 19 2,3 8 15
K1285.2050616 B pravé 6 M6 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 18 15 35
K1285.2050816 B pravé 8 M6 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 23 15 35
K1285.2051016 B pravé 10 M16 16 60,4 40 26 144 48 10 16 24 2,8 15 35
K1285.20508201 B pravé 8 M20x15 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,3 20 60
K1285.20510201 B pravé 10 M20x15 20 70 5030 18 6 12 20 30 2,8 20 60
K1285.20512201 B pravé 12 M20x1,5 20 70 5030 18 6 12 20 30 3 20 60
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