ZajiStovaci ¢ep z nerezoveé oceli s uchytem z plastu a magnetickou

axialni pojistkou
Popis zbozi/obrazky produktu
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Vykresy

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Uchyt z termoplastu.

Ocelové Gasti z nerezové oceli 1.4305.
NdFeB magnet.

Provedeni:
Uchyt, gerny.
Nerezova ocel bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Zastréné Cepy s magnetickou axialni pojistkou slouzi pro rychlé a jednoduché
zafixovani a spojeni dilG a obrobk.

Kinn

V rukojeti zabudovany magnet zaruCuje zajiSténi axialni polohy a pfidrZeni zastréného

¢epu v zasunuté poloze.

Hladké povrchy a k nim kolmo orientovany zastrény otvor maji na pfidrzné sily
pozitivni vliv.

Pomoci alternativnich pfidrznych systém Ize zajiStovat zastréné ¢epy bez moznosti

jejich ztraty.
Stihova sila dvoubfita (F) = S - T aB max.

Na vyzadani:
Dal$i délky cepd.

Prislusenstvi:

Pojistny spiralovy kabel K0367....
Pfidrzné lano s ockem K0367....
Zavésny krouzek K0367....
Kulickové fetézy K1125....

Odkaz na vykres:

1) magnet
2) magneticky dil / obrobek
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Zajistovaci cep z nerezove oceli s uchytem z plastu a magnetickou

axialni pojistkou

Piehled zbozi

Zastréné cepy s magnetickou axialni pojistkou
Objednaci cislo B D D1 D2 L2 L3 L5 Montazni Smykova sila Pridrzna

otvor dvoustfizna sila
max.kN ccaN
K1216.3306015 23 332 6 173 33 261 15 6 22 43
K1216.3306030 23 332 6 173 33 261 30 6 22 43
K1216.3306040 23 332 6 173 33 261 40 6 22 43
K1216.3306050 23 332 6 173 33 261 50 6 22 43
K1216.3306060 23 332 6 173 33 261 60 6 22 43
K1216.3306070 23 332 6 173 33 261 70 6 22 43
K1216.3306080 23 332 6 173 33 261 80 6 22 43
K1216.3308015 23 332 8 173 33 261 15 8 38 43
K1216.3308030 23 332 8 173 33 26,1 30 8 38 43
K1216.3308040 23 332 8 173 33 261 40 8 38 43
K1216.3308050 23 332 8 173 33 261 50 8 38 43
K1216.3308060 23 332 8 173 33 26,1 60 8 38 43
K1216.3308070 23 332 8 173 33 261 70 8 38 43
K1216.3308080 23 332 8 173 33 261 80 8 38 43
K1216.4610015 33 459 10 263 395 313 15 10 60 74
K1216.4610030 33 459 10 263 395 31,3 30 10 60 74
K1216.4610040 33 459 10 263 395 31,3 40 10 60 74
K1216.4610050 33 459 10 263 395 313 50 10 60 74
K1216.4610060 33 459 10 263 395 313 60 10 60 74
K1216.4610070 33 459 10 263 395 313 70 10 60 74
K1216.4610080 33 459 10 263 395 313 80 10 60 74
K1216.4612030 33 459 12 263 395 313 30 12 86 74
K1216.4612040 33 459 12 263 395 313 40 12 86 74
K1216.4612050 33 459 12 263 395 313 50 12 86 74
K1216.4612060 33 459 12 263 395 313 60 12 86 74
K1216.4612070 33 459 12 263 395 313 70 12 86 74
K1216.4612080 33 459 12 263 395 313 80 12 86 74
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