Stahovaci spona z nerezové oceli DIN 3133 ﬁtﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu
@ Popis
Material:
Nerezova ocel 1.4301.

Provedeni:
Hladce vylesténo.

Upozornéni:
Ke svislému, vodorovnému a rychlému uzavirani vik a poklopd.
S moZnosti zaplombovani.
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Stahovaci spona z nerezové oceli DIN 3133

Vykresy
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Piehled zbozi
Stahovaci spona z nerezové oceli DIN 3133
Objednaci cislo L B H A D
K1336.350742 70 18 12 22 3,5

Protikusy
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Stahovaci spona z nerezové oceli DIN 3133
Prehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni L B A D
K1336.91460442 A 44 18 20 4.8
K1336.92460482 B 48 18 20 4,8
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