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Zapadkove uzavéry z nerezove oceli, malé provedeni ﬂ‘ﬂ

Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Pouzdro a upeviiovaci matice, nerezova ocel 1.4404.
Ovladani 1.4401.

0-krouzky NBR.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Zapadkovy uzavér Ize zabudovat v pfedbézné smontovaném stavu s uzaviraci drahou
90°.

PouZitelné vpravo nebo vlevo.

Vodotésnost a prachotésnost IP65 podle EN 60529.

Zapadku v pozadovaném provedeni je nutno objednat zvIast. Kazda zapadka Ize
kombinovat s kazdym pouzdrem.

PfisluSenstvi:
Néstrckovy Kkli¢ K0535

Odkaz na vykres:
Ovladani:

a) Ctyrhran 7 mm
b) Ctythran 8 mm
¢) Motylek 3 mm
d) Motylek 5 mm
e) Kolikova rukojet
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1) 0-krouzek
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Zapadkove uzavéry z nerezove oceli, malé provedeni

Vykresy
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Prehled zbozi

Objednaci cislo Ovladac D H
K1339.1718 Ctyfhran 7 mm 32 18
K1339.1818 Gtyrhran 8 mm 32 18
K1339.4318 motylek 3 mm 32 18
K1339.4518 motylek 5 mm 32 18
K1339.0018 kolikova rukojet 32 18
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