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Pritlacny upinaé, provedeni B, s prizmatickou celisti

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Cementovano a brynyrovano.

Upozornéni:

Utahovanim Sroubu s tlacnou kulickou se upinaci ¢elist pohybuje dopfedu. Pomoci
pritlacného efektu se tak obrobek soucasné upne viici pevnému dorazu a dosedaci
ploSe. Dosedaci plocha obrobku miize byt pfimo na strojnim stole.
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Sirka B D D1 H Ht H2 L L1 S1 Upinaci Utahovaci
drazky (upinaci sila moment
draha) N max. Nm
K1386.210 B 10 32 M8 84 24 20 8 52 28 3 7000 3
K1386.214 B 14 48  M12 125 37 30 11 72 40 4 15000 9
K1386.218 B 18 68 M16 16,5 47 35 13 86 41 7 21500 20
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Prehled zbozi
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