Hribovité ovladaci knofliky s vnéjSim zavitem

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Duroplast PF 31.
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:
Duroplast ¢erny, vyleSténo do vysokého lesku.

Na vyzadani:
Dalsi délky Sroubi.

Ocel, modfe pasivovana nebo nerezova ocel, bez povrchové Upravy.
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Piehled zbozi
Hfibovité ovladaci knofliky s vnéjSim zavitem
Objednaci éislo Material D D1 D2 H L
komponenty
K1289.1805X10 automatova ocel M5 18 10 15 10
K1289.2106X10 automatova ocel M6 21 12 17 10
K1289.2506X10 automatova ocel M6 25 14 21 10
K1289.3308X15 automatova ocel M8 33 18 29 15
K1289.11805X10 nerezova ocel M5 18 10 15 10
K1289.12106X10 nerezova ocel M6 21 12 17 10
K1289.12506X10 nerezova ocel M6 25 14 21 10
K1289.13308X15 nerezova ocel M8 33 18 29 15
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Prehled zbozi
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