Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovym hfibovitym

uchytem, s pojistkou proti pootoceni a nabéhovym ukosem
Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny: Trida pevnosti 5.8.

Nerezové provedent:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305. Aretacni kolik 1.4034.

Hribovity tchyt z tmavoSedého termoplastu.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové proveden:

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se pouzivaji vSude tam, kde ma byt zamezeno posunu aretacni polohy
v diisledku plisobeni pficnych sil. Pojistkou proti pootoceni se zajistuje, aby se
poloha ¢epu vzhledem k pouzdru nezménila. Nabéhové zkoseni umoziuje samocinné
vysunuti ¢epu piisobenim jednostranné pricné sily. Povoleni Sroubu az ke znacce na

¢epu umoziiuje pootoceni nabéhového zkoseni v mfizce o 60°.

Montaz:

Povolovani Sroubil se provadi Sestihranem.
Na vyzadani:

Nadstandardni provedeni.

PrisluSenstvi:

Distan¢ni krouzky K0665

Odkaz na vykres:

Provedeni A: bez kontramatice
Provedeni B: s kontramatici

1) OznaGovaci krouzek
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Aretacni cepy z oceli nebo nerezove oceli, s plastovym hribovitym
uchytem, s pojistkou proti pootoceni a nabéhovym ukosem
Vykresy
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Piehled zbozi
Aretacni ¢epy s pojistkou proti pootoceni a nabéhovym tikosem
Objednaci cislo Provedeni Material D D1 D2 L L1 L2 L3 Zdvih SW1 SW2 Sila pruziny Sila pruziny
zakladni S zaGatek konec
téleso F1ccaN F2 ccaN
K1300.12061 A ocel 6 Mi2xi,5 25 49,7 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.12060 A ocel 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.13081 A ocel 8 Miex1,5 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.13080 A ocel 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.012061 A nerezova ocel 6 Mi2x1,5 25 49,7 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.012060 A nerezova ocel 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 - 8 14
K1300.013081 A nerezova ocel 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.013080 A nerezova ocel 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 - 20 35
K1300.22061 B ocel 6 Mi2xi,5 25 49,7 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.22060 B ocel 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.23081 B ocel 8 Mi6x1,5 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.23080 B ocel 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.022061 B nerezova ocel 6 Mi2x1,5 25 49,7 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.022060 B nerezova ocel 6 M12 25 49,7 20 8 17 4 14 19 8 14
K1300.023081 B nerezova ocel 8 Miex1,5 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
K1300.023080 B nerezova ocel 8 M16 33 66 26 10 23 6 19 24 20 35
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