Miniaturni vertikalni rychloupinac s vodorovnou patkou a pevnym ﬁqt

pritlaénym Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Ocel pozinkovana.

Nerezova ocel, bez povrchové Upravy.
Plastova rukojet odolna v(iéi oleji.

Upozornéni:
U provedeni K1254.0800 je soucasti dodavky i neoprenovy dil.

PrisluSenstvi:
K0688
K0689
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
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Miniaturni vertikaini rychloupinac s vodorovnou patkou a pevhym
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Piehled zbozi
Miniaturni vertikalni rychloupinaé s vodorovnou patkou a pevnym pfitlacnym Sroubem
Objednaci ¢islo Material Uhel rozevieni Uhel Rucni Pridrzna Upinaci
zakladni pridrzného ramene rozevreni sila sila sila
téleso drzadla FHN F1 N F3N
K1254.0800 ocel 95° 60° 100 800 600
K1254.1800 nerezové ocel 95° 60° 100 800 600
Objednaci ¢islo Materidl A Al B B1 B5 C C1 D H L L1 M
zéakladni
téleso
K1254.0800 ocel 127 254 27 397 3 227 96 52 104 658 286 M6x44
K1254.1800 nerezové ocel 127 254 27 397 3 227 96 52 104 658 286 M6x40
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