Bezpecnostni spinac zavésu, dlouhé provedeni, tvar B

Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Material:

Korpus zinkovy tlakovy odlitek.

Viko korpusu plast samozhaseci.

Cep zavésu zinkovy tlakovy odlitek/ocel C45.
Kontakty stfibro-niklova slitina 10.

Upozornéni:

Bezpecnostni spinace zavésu slouzi ke sledovani polohy otocné ulozenych
ochrannych dvefi, ochrannych klapek a ochrannych krytd. Sledovani ochranného
zafizeni se uskuteciuje pfimo v zavésu.

Uhel sepnuti Ize u univerzainé prednastavenych provedeni volné nastavit v celém
pracovnim rozsahu. Montazni pomlicka zajistuje rychlé vyrovnani na dvefich a
sloupcich.

Pfidavné zavésy maiji stejny vzhled a stejné rozméry jako bezpe€nostni spinace
zavés(.

U uvedenych hodnot zatizeni zavést se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a vylouceni jakéhokoliv ruceni. Uvedené hodnoty
slouzi pouze k informacnim Gcellim a nepredstavuji Zadné pravné zavazné zaruceni
vlastnosti.

Hodnoty zatizeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés s kuliCkami
vhodny pro pfisluSné pouziti, musi uZivatel rozhodnout individualné.

Riznorodost materialli, do kterych se upeviiuji zavésy a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotiebeni mohou ovlivnit namérené hodnoty.

Pouziti:

- Specialni strojirenstvi

- Elektroprdimysl

- Balici stroje

- Oploceni/ profilové systémy

- Obrabéci stroje

- Mérici technika, technologie vyrobnich postupd, zkuSebni a laboratorni technika

Montaz:

4 x M6 valcové Srouby DIN 7984 nebo DIN EN ISO 4762

utahovaci moment 4,3 Nm

VSeobecné pokyny k montazi najdete v pfilozeném provoznim navodu.

Prednosti:

- Vhodné pro ochranu vahadlovych uzavér(

- Minimalni montazni narocnost u béznych hlinikovych profilli
- Optimalni integrace do okolni konstrukce

- Vysoka ochrana viici nedovolené manipulaci

- Nizké mechanické opotrebeni
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Piehled zbozi
Objednaci cislo A B Predbézné Kontakty Druh Pozice F1 F2
nastaveni pripojeni pripojeni N N
K1501.981161121 98 116 vnéjsi nastavba 12/20 kabel dole 5000 5000
K1501.981161122 98 116 vnéjsi nastavba 12/20 kabel nahore 5000 5000
K1501.981162121 98 116 univerzalni 12/20 kabel dole 5000 5000
K1501.981162122 98 116 univerzalni 12/20 kabel nahore 5000 5000
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