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Fixacni cepy s kulickami s uchytem hribovitého tvaru z nerezové oceli a ﬁ‘ﬂ

s vysokou pevnosti ve stfihu
Popis zbozi/obrazky produktu

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Hiibovy tchyt a tlagitko z nerezové oceli 1.4305.
Cep z nerezové oceli 1.4542.

Kulicky z nerezové oceli 1.4125.

Tlacna pruZina z nerezové oceli 1.4310.

Provedeni:
Bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

FixaCni Gepy s kuliGkou slouzi k rychlému a jednoduchému zafixovani a spojeni
konstrukénich dild.

Stisknutim tlacitka mohou byt obé kuli¢ky odblokovany a tim uvolnény spojované
dily. Pokud se tlaGitko povoli, zablokuiji kuliCky bezpecné spojeni.

Pevnost ve stfihu, dvoubodova (F) = S - T aB max.

Pfi zadani pevnosti ve stfihu se jedna o teoretickou mez pevnosti.

Jedna se o nezavazné orientacni hodnoty bez zohlednéni soucinitele bezpecnosti a
vylouceni jakéhokoliv ruéeni. Uvedené hodnoty slouzi pouze k informacnim Gcellim a
nepfedstavuji Zadné pravné zavazné zaruceni vlastnosti.

Hodnoty zatiZeni byly vypoCitany na zakladé DIN 50141. Zda je fixacni Cep s
kulickami vhodny pro pfisluSné pouziti, musi uzivatel rozhodnout individualné.

Rliznorodost materidlil, u kterych se fixaéni ¢epy s kuliGou pouZzivaji, povétrnostni
podminky a opotfebeni mohou ovlivnit namérené hodnoty.

FixaCni Gepy s kuliCkou s vysokou pevnosti ve stfihu jsou oznaGeny znaCkovaci
drazkou na Cepu.

Prednosti:

Vy83i zatizitelnost ve srovnani se standardnimi fixacnimi Cepy s kuliCkami.
Cep z nerezavéjici oceli 1.4542 je kaleny, ma vysokou pevnost ve stfihu a ma
extrémné velkou zatizitelnost.

Prislusenstvi:

Upinaci pouzdra pro zastrcné ¢epy s kulickou K0724
Pojistny spiralovy kabel K0367

Pfidrzné lano s ockem K0367

Zavésny krouzek K0367
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Fixacni ¢epy s kulickami s uchytem hribovitého tvaru z nerezové oceli a
s vysokou pevnosti ve stfihu

Vykresy
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Prehled zbozi
Fixacni ¢ep s kuliékou a hfibovitou rukojeti z nerezové oceli s vysokou pevnosti ve stiihu
Objednaci éislo D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montazni Smykova sila
otvor dvoustfizna
H11 max.kN
K0791.11905010 19 5 55 1110 5,9 25 15,9 5 24
K0791.11905015 19 5 55 115 5,9 25 20,9 5 24
K0791.11905020 19 5 5,5 120 5,9 25 25,9 5 24
K0791.11905025 19 5 55 1 25 5,9 25 30,9 5 24
K0791.11905030 19 5 5,5 130 59 25 35,9 5 24
K0791.11906010 19 6 6,85 110 6,8 25 16,8 6 35
K0791.11906015 19 6 6,85 1 15 6,8 25 21,8 6 35
K0791.11906020 19 6 6,85 1 20 6,8 25 26,8 6 35
K0791.11906025 19 6 6,85 1 25 6,8 25 31,8 6 35
K0791.11906030 19 6 6,85 130 6,8 25 36,8 6 35
K0791.11906035 19 6 6,85 1 35 6,8 25 418 6 35
K0791.11906040 19 6 6,85 1140 6,8 25 46,8 6 35
K0791.11906045 19 6 6,85 11 45 6,8 25 51,8 6 35
K0791.11906050 19 6 6,85 1 50 6,8 25 56,8 6 35
K0791.12508020 25 8 9,5 14 20 7,8 33 27,8 8 63
K0791.12508025 25 8 9,5 14 25 7,8 33 32,8 8 63
K0791.12508030 25 8 9,5 14 30 7,8 33 378 8 63
K0791.12508035 25 8 9,5 14 35 7,8 33 428 8 63
K0791.12508040 25 8 9,5 14 40 7,8 33 478 8 63
K0791.12508045 25 8 9,5 14 45 7,8 33 52,8 8 63
K0791.12508050 25 8 9,5 14 50 7,8 33 57,8 8 63
K0791.12510020 25 10 12 14 20 8,9 33 28,9 10 100
K0791.12510025 25 10 12 14 25 8,9 33 33,9 10 100
K0791.12510030 25 10 12 14 30 8,9 33 38,9 10 100
K0791.12510035 25 10 12 14 35 8,9 33 439 10 100
K0791.12510040 25 10 12 14 40 8,9 33 48,9 10 100
K0791.12510045 25 10 12 14 45 8,9 33 53,9 10 100
K0791.12510050 25 10 12 14 50 8,9 33 58,9 10 100
K0791.12510060 25 10 12 14 60 8,9 33 68,9 10 100
K0791.13512025 35 12 145 22 25 9,9 39,5 349 12 144
K0791.13512030 35 12 145 22 30 9,9 39,5 39,9 12 144
K0791.13512035 35 12 145 22 35 9,9 39,5 449 12 144
K0791.13512040 35 12 145 22 40 9,9 39,5 49,9 12 144
K0791.13512045 35 12 145 22 45 9,9 39,5 54,9 12 144
K0791.13512050 35 12 145 22 50 9,9 39,5 59,9 12 144
K0791.13512060 35 12 145 22 60 9,9 39,5 69,9 12 144
K0791.13512070 35 12 145 22 70 9,9 39,5 79,9 12 144
K0791.13512080 35 12 145 22 80 9,9 39,5 89,9 12 144
K0791.13516030 35 16 19 22 30 131 39,5 431 16 257
K0791.13516035 35 16 19 22 3 131 39,5 48,1 16 257
K0791.13516040 35 16 19 22 40 131 39,5 53,1 16 257
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Fixacni ¢epy s kulickami s uchytem hribovitého tvaru z nerezové oceli a
s vysokou pevnosti ve stfihu

Prehled zbozi

Objednaci cislo D D1 D2 D3 L L1 L2 L5 Montazni Smykova sila
otvor dvoustfizna
H11 max.kN
K0791.13516045 3% 16 19 22 45 13,1 39,5 58,1 16 257
K0791.13516050 35 16 19 22 50 13,1 39,5 63,1 16 257
K0791.13516060 35 16 19 22 60 13,1 39,5 73,1 16 257
K0791.13516070 3% 16 19 22 70 13,1 39,5 83,1 16 257
K0791.13516080 35 16 19 22 80 13,1 39,5 93,1 16 257
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