Trubkové uchyty z plastu, s elektrickou spinaci funkci a tlacitkem

Popis zbozi/obrazky produktu

N
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Popis

Material:
Rameno rukojeti plast PAG.
Spojovaci trubka plast PVC.

Provedeni:
Ramena madel s jemnou strukturou, éerna.
Spojovaci trubka soustruzena, ¢erna.

Upozornéni:

Provedeni A:

Tlacitko (pfepinaci kontakt)
2 LED

Konektor 8polovy

Provedeni B:

Nouzovy vypinac (2 rozpinaci kontakty)
Tlacitko (pfepinaci kontakt)

2 LED

Konektor 12pélovy

Konektor namontovan v raménku madla ze spodni osy trubky.

Kinn

Konektory s kabelem délky (K1498) 10 m Ize dodat jako pfisluSenstvi. Objednavku je

nutné ucinit samostatné.

Elektrické kryti: IP65 pfi naSroubovaném konektoru.

Lze dodat vizualné vhodné trubkové madlo bez elektrické spinaci funkce (K1528).

Montaz:
Ze strany obsluhy.

Odkaz na vykres:
1) Nouzovy vypinaé
2) LED Cervena

3) LED zelena

4) Tlacitko

5) Konektor, M12x1
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Trubkova madla plastova s elektrickou spinaci funkci

Kinn
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Nosna sila
N

Objednaci cislo Provedeni A
K1529.180 A 180
K1529.1180 B 180

48 32 85 80
48 32 85 80

10 60 230 13 -
10 60 230 13 30

1000
1000
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