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Teleskopicke listy, ocelové pro montaz s dosednutim, extra vysuy, ﬁqt

nosnost do 60 kg
Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

S +/-3

Popis

Material:
LiSty z oceli.

Kulickové klece z oceli a umélé hmoty.

Kulicky z oceli C.

Provedeni:

Kolejnicky zinkované, modfe pasivované.

Kulicky, kaleny.

Pokyny k objednani:

Prodej po parech

Upozornéni:

U teleskopicke listy s extra vysunutim je zdvih vétSi nez montazni délka. Pfidrzovani
fixuje v uzaviené poloze. Pohybem odjiStovaci paky Ize zasuvku snadno vyjmout a

oddélit od vedeni.

Dynamicka zatéZovaci kapacita teleskopickych liSt udava maximalni zatizitelnost
svisle namontovaného paru teleskopickych liSt pfi vyuziti piné drahy vysuvu.
Uvedené nosnosti se vztahuji na maximalni hodnotu pfi 20.000 cyklech.

Vezméte na védomi:

Zatizitelnost vSech teleskopickych list byla testovana podle DIN EN 15338 droven 1.
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Teleskopickeé listy, ocelové pro montaz s dosednutim, extra vysuv, nosnost do 60 kg

Objednaci Gislo A A2 A3 A A5 A6 A7 B H L Zdvih Nosnost
S na jeden par v

kg

K1579.0350 35 96 35 283 12,7 50 350 388 60
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Teleskopicke listy, ocelové pro montaz s dosednutim, extra vysuy,

nosnost do 60 kg
Piehled zbozi
Objednaci éislo A Al A2 A3 A A5 A6 A7 B H L Zdvih Nosnost
S na jeden par v
kg
K1579.0400 35 128 96 96 - - 35 333 12,7 50 400 438 60
K1579.0450 35 128 96 128 - - 35 383 12,7 50 450 488 60
K1579.0500 35 128 9% 128 64 - 35 433 12,7 50 500 538 60
K1579.0550 35 128 96 128 64 32 35 483 12,7 50 550 588 60
K1579.0600 35 128 96 128 9% 32 35 533 12,7 50 600 638 60
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